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Bussning konisk
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4034.

Utforande:
Stalutforande:
brunerat, hérdat och slipat.

Utforande i rostfritt stal:
blankt, hédrdat och slipat.

Anmérkning:
Passande bussning till premiuminstéliningsbultar med koniskt I&sstift K0736.

Montage:
For att 0ka koaxialprecisionen kan man tillverka fastena for bussningen och
premiuminstallningsbulten samtidigt.
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Artikeloversikt

Bussning konisk

Bestéllningsnr. Material D D1 L
grundkropp

K0736.9105 stal 5 8 6
K0736.9106 stal 6 10 7
K0736.9108 stal 8 13,5 9,5
K0736.9110 stél 10 17 11,5
K0736.91005 rostfritt stal 5 8 6
K0736.91006 rostfritt stal 6 10 7
K0736.91008 rostfritt stal 8 13,5 9,5
K0736.91010 rostfritt stal 10 17 11,5
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