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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Anmarkning:

Kompressions-vridreglar anvands i huvudsak i luckor och hus som kréver ett hogre
presstryck mot tatningen. Kan anvandas till hdger och vénster. De stings da alltid
medurs.

Montage:

| ett hal med @25 mm gors en skara for [Asstiftet. Laset sticks in i halet. For
att muttern ska kunna monteras maste tungan sitta i &ndldget och i mitten av
ursparningen.

P& begéran:
Vattentitt utforande i rotsfritt stal A2 enligt IP65.

Funktioner:

Nar man vrider at hoger vrids tungan 90° till 1&slaget. Om man fortsétter vrida dras
tungan i axiell riktning s& att presstrycket okar. Man laser upp genom att vrida at
vanster. Da dppnas tungan formanpassat till andlaget s& att man kan dppna sakert
dven om tétningarna har fastnat.

Den stéllbara kompressionsvagen ar 7 mm. Kldmomradet pa 9—44 mm ticks av 7
bdjda tungor (métt A).

Levereras helt monterade.

Tillbehor:
Nyckel K0535

Ritningsinformation:
1) Lasstift
2) Karm

Mandévrering

a) Fyrkant 7 mm

b) Dubbelt ax 3 mm
c¢) Dubbelt ax 5 mm
d) Stjarnvred
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Kompressions-vridreglar med stallbar kompression

Artikeldversikt

Kompressions-vridreglar med stéllbar kompression
Bestéllningsnr. Mandévrering A L H SW
K0528.1709161 fyrkant 7 mm 9-16 40,5 40 27
K0528.1713201 fyrkant 7 mm 13-20 42,5 40 27
K0528.1717241 fyrkant 7 mm 17 -24 44 40 27
K0528.1723301 fyrkant 7 mm 23-30 45 40 27
K0528.1729361 fyrkant 7 mm 29 - 36 43 40 27
K0528.1733401 fyrkant 7 mm 33-40 40,5 40 27
K0528.1737441 fyrkant 7 mm 37-44 37 40 27
K0528.4309161 dubbelt ax 3 mm 9-16 40,5 40 27
K0528.4313201 dubbelt ax 3 mm 13-20 42,5 40 27
K0528.4317241 dubbelt ax 3 mm 17 - 24 44 40 27
K0528.4323301 dubbelt ax 3 mm 23-30 45 40 27
K0528.4329361 dubbelt ax 3 mm 29 - 36 43 40 27
K0528.4333401 dubbelt ax 3 mm 33-40 40,5 40 27
K0528.4337441 dubbelt ax 3 mm 37-44 37 40 27
K0528.4509161 dubbelt ax 5 mm 9-16 40,5 40 27
K0528.4513201 dubbelt ax 5 mm 13-20 42,5 40 27
K0528.4517241 dubbelt ax 5 mm 17 - 24 44 40 27
K0528.4523301 dubbelt ax 5 mm 23-30 45 40 27
K0528.4529361 dubbelt ax 5 mm 29 - 36 43 40 27
K0528.4533401 dubbelt ax 5 mm 33-40 40,5 40 27
K0528.4537441 dubbelt ax 5 mm 37-44 37 40 27
K0528.5009161 stjarnvred 9-16 40,5 40 27
K0528.5013201 stjarnvred 13-20 425 40 27
K0528.5017241 stjarnvred 17 - 24 44 40 27
K0528.5023301 stjarnvred 23-30 45 40 27
K0528.5029361 stjarnvred 29 - 36 43 40 27
K0528.5033401 stjarnvred 33-40 40,5 40 27
K0528.5037441 stjarnvred 37-44 37 40 27
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