Spéannlas instéllbara med rorlig spadnnhake, Form A ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4301.

Utforande:
Galvaniserat och bla kromerat.
Blankt rostfritt stal.

Anmarkning:

Instéllbara spannlas som anvinds som sakert lassystem inom industrin.
Vibrationsfasta genom att dédpunkten overskrids. Spannlaset har en rorligt lagrad
spannhake som utjamnar toleranserna.

N&r spannhaken har hakats fast i Iashaken, kan delarna som laset haller samman
dras ihop genom att man spénner greppdelen upp till 15 mm. For att utjdmna
toleranserna eller bygga upp tillrdcklig spanning kan spannhaken justeras med en
spindel (M6).

Spénnlasen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att du anvander
forsénkta skruvar for att fista komponenterna.

Lashakarna bestalls separat.

Hallkraften F1 géller sjdlva spannléset, inte lashakarna.

P4 begéran:
Kan levereras med Oppningssparr.
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Spannlas instillbara med rorlig spannhake, Form A

Artikeloversikt

Spannlas instéllbart med rorlig spannhake

Kinn

Bestéllningsnr. Material Form Hallkraft
grundkropp F1
N
K0050.1421121 stal A 1000
K0050.1421122 rostfritt stal A 1000
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