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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål.

Utförande:
Förzinkat och kromaterat. Tryckspindel och muttrar fosfaterade.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.

Anmärkning:
Vid utförandena K0074.0075 och K0074.0150 medföljer ett tryckstycke i neopren.

Vid utförandena K0074.0075N och K0074.0150N kan fästvinkeln/
monteringskonsolen i rostfritt stål inte levereras.

Tillbehör:
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
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Ritningar

Artikelöversikt

Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel

Beställningsnr. Material
grundkropp

Öppningsvinkel
Hållarm

Öppningsvinkel
handtag

Handkraft
FH
N

Hållkraft
F1
N

Hållkraft
F2
N

Spännkraft
F3
N

Spännkraft
F4
N

passende
plasthandtag

K0074.0075 stål 90° 75° 80 500 1100 250 700 K0100.16
K0074.0150 stål 90° 80° 140 1200 2600 400 1000 K0100.20
K0074.0250 stål 95° 80° 200 1500 3500 800 1950 K0100.28
K0074.0350 stål 90° 75° 250 2500 5500 1150 3100 K0100.30
K0074.0450 stål 90° 75° 250 3000 6500 1150 3100 K0100.34

K0074.0075N rostfritt stål 90° 75° 80 500 1100 250 700 K0100.16
K0074.0150N rostfritt stål 90° 80° 140 1200 2600 400 1000 K0100.20
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

A A1 A2 B B1 B2 B3 B4 C C1 D H L L1 M Beställningsnr.
fästvinkel

K0074.0075 stål 13,5 25 5,7 17,4 27 16 5,8 - 19 9,5 5,2 38 116 37 M5x35 K0098.02
K0074.0150 stål 26 38 6 28 40 20 6,2 22 24 14 5,5 53 170 60 M6x50 K0098.04
K0074.0250 stål 26 42 8 31 47 23 8,5 26 35 17,5 6,6 68 224 79 M8x60 K0098.04
K0074.0350 stål 41,2 59 9 43 59 30 12 39 45 24 8,7 91 274 108 M10x80 K0098.06
K0074.0450 stål 41,2 67 13 41,3 67 38 14,2 - 59 27 8,7 110 305 128 M12x100 K0098.06

K0074.0075N rostfritt stål 13,5 25 5,7 17,4 27 16 5,8 - 19 9,5 5,2 38 116 37 M5x35 -
K0074.0150N rostfritt stål 26 38 6 28 40 20 6,2 22 24 14 5,5 53 170 60 M6x50 -


