Magneter med innergénga (plangripare) av hard ferrit, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

D1

Beskrivning

Material:
Hus stal.
Magnetkérna hard ferrit.

Utforande:
Hus forzinkat.

Anmarkning:
Plangripare med ganga, skarmat system.

Utforande D 80, D 100 och D 125 har mikrokrackeleringar i héftytan. Dessa beror
pa tillverkningen och kan inte undvikas. De paverkar inte pa nagot sétt magnetens

verkan.

Temperaturomrade:
max. 200 °C.

Ritningsinformation:
1) Haftyta
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 D2 L H H1 T Haftkraft

N
K0549.01 B 10 0,15 6 M3 7 45 11,5 5 4
K0549.02 B 13 +0,15 6 M3 7 45 11,5 5 10
K0549.03 B 16 0,15 6 M3 7 45 11,5 5 18
K0549.04 B 20 0,15 6 M3 7 6 13 5 30
K0549.05 B 25 +0,15 8 M4 8 7 15 6 40
K0549.06 B 32 0,20 8 M4 8 7 15 6 80
K0549.07 B 40 0,20 10 M5 10 8 18 8 125
K0549.08 B 50 +0,20 12 M6 12 10 22 10 220
K0549.09 B 63 +0,20 15 M8 16 14 30 14 350
K0549.10 B 80 +0,25 20 M10 16 18 34 14 600
K0549.11 B 99 +0,25 22 M12 20 22 42 17 900
K0549.12 B 125 +0,25 25 M14 24 26 50 20 1300
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