Spénnspakar i rostfritt stdl med innergénga ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Material:

Staldelar av rostfritt stal 1.4305.
Plastkulknopp i svart.

’_/' Utforande:
B _/' Blanka stéldelar.
- Polerad kulknopp.
F— P3 begiran:

Ytterligare innergangor och specialutforanden.
Matten “H1” och “A” kan pa begaran levereras i andra ldngder mot pristillagg.
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Spannspakar i rostfritt stal med innerganga
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Artikeloversikt
Spannspakar rostfritt stil med innergénga
Bestéllningsnr. Form X T A A2 D DI D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Antal-
tander
K0109.1082 0° M8 14 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102 0° M0 14 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.2102 0° M0 17 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0109.2122 0° M12 17 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0109.3122 0° M2 23 1345 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162 0° M16 23 1345 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.4162 0° M16 27 134 - 30 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4202 0° M20 27 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.1081 20° M8 14 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0109.1101 20° M10 14 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0109.2101 20° M0 17 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 57,5 24
K0109.2121 20° M12 17 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0109.3121 20° M2 23 1285 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0109.3161 20° M6 23 1285 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0109.4161 20° M6 27 1285 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0109.4201 20° M20 27 1285 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
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