Lasspak i zinkgods med innergdnga, ganginsats i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

‘ - e Staldelar av rostfritt stal 1.4305.
4 ! Utforande:

P Gripspak med plastbeldggning.
- ® Blanka stéldelar.

Beskrivning

Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.

Anmérkning:
Lossa Levereras som standard i:
genom att nyta svart sidenmatt, silvermetallic.
Pa begéran:
Ytterligare innergangor, farger och specialutféranden.
Mattet “H1” kan pé begéran levereras i andra langder mot pristillagg.
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Artikeloversikt
Lasspakar med innergéinga, staldelar av rostfritt stal
Bestéllningsnr. Férg Storlek X T D D1 D2 D3 H H1  H2 H3 H4 A Al Antal-
grundkropp tander
K0117.1041 svart sidenmatt 1 M4 9 10 13 14 105 245 4 15 325 355 39 46 16
K0117.1051 svart sidenmatt 1 M5 9 10 13 14 105 245 4 15 325 355 39 46 16
K0117.1061 svart sidenmatt 1 M6 9 10 13 14 105 245 4 15 325 355 39 46 16
K0117.2061 svart sidenmatt 2 M6 12 135 18 185 155 285 65 165 455 495 64 73 20
K0117.2081 svart sidenmatt 2 M8 12 135 18 185 155 285 65 165 455 495 64 73 20
K0117.3081 svart sidenmatt 3 M8 14 16 21 22 17 37 10 23 575 615 79 90 22
K0117.3101 svart sidenmatt 3 MIO 14 16 21 22 17 37 10 23 575 615 79 90 22
K0117.4101 svart sidenmatt 4 MIO 17 19 25 26 19 425 10 26 67 72 95 108 24
K0117.4121 svart sidenmatt 4 M2 17 19 25 26 19 425 10 26 67 72 95 108 24
K0117.5121 svart sidenmatt 5 M2 23 23 30 31 22 49 12 32 79 8 110 126 26
K0117.5161 svart sidenmatt 5 M6 23 23 30 31 22 49 12 32 79 8 110 126 26
K0117.1043 silvermetallic 1 M4 9 10 13 14 105 245 4 15 325 355 39 46 16
K0117.1053 silvermetallic 1 M5 9 10 13 14 105 245 4 15 325 355 39 46 16
K0117.1063 silvermetallic 1 M6 9 10 13 14 105 245 4 15 325 355 39 46 16
K0117.2063 silvermetallic 2 M6 12 135 18 185 155 285 65 165 455 495 64 73 20
K0117.2083 silvermetallic 2 M8 12 135 18 185 155 285 65 165 455 495 64 73 20
K0117.3083 silvermetallic 3 M8 14 16 21 22 17 37 10 23 575 615 79 90 22
K0117.3103 silvermetallic 3 MIO 14 16 21 22 17 37 10 23 575 615 79 90 22
K0117.4103 silvermetallic 4 MIO 17 19 25 26 19 425 10 26 67 72 95 108 24
K0117.4123 silvermetallic 4 M2 17 19 25 26 19 425 10 26 67 72 95 108 24
K0117.5123 silvermetallic 5 M2 23 23 30 31 22 49 12 32 79 8 110 126 26
K0117.5163 silvermetallic 5 M6 23 23 30 31 22 49 12 32 79 8 110 126 26
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