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Lasspak i stal med innerganga, ganginsats i brunerat stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Greppspak av 1.0401.
Ovriga staldelar héllfasthetsklass 5.8.

Utforande:
Greppspak hammarlackerad i silvergrétt.
Brunerade staldelar.

P& begéran:
Ytterligare innergangor och specialutforanden.
Mattet “H1” kan pé begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Lossa
genom att lyfta
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Lasspak i stal med innerganga, ganginsats i brunerat stal
Ritningar
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Artikeldversikt
Lasspakar stal med innergianga
Bestéllningsnr. Material X A Al T D DI D2 H H1 H3 H4 Antal
grundkropp ténder
K0120.108 stal M8 83 107 17 19 28 20 405 12 65 68,5 24
K0120.110 stal M0 83 107 17 19 28 20 405 12 65 68,5 24
K0120.112 stal Mi2 83 107 17 19 28 20 405 12 65 68,5 24
K0120.212 st M2 108 1385 23 23 35 25 515 12 795 84 26
K0120.216 stal M6 108 1385 23 23 35 25 515 12 795 84 26
K0120.316 stal M6 132 168 27 30 43 30 60 12 93 97,5 36
K0120.320 st M20 132 168 27 30 43 30 60 12 93 97,5 36
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