Spannare

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Kinn

Beskrivning

Material:
Hus i seghéardat stal, spAnnmutter och spannbult i satthdrdat automatstal.

Utforande:
Brunerat.
Mot pristilldgg kan &ven matt- eller hbgglansforkromade utféranden levereras.

Anmarkning:

Spéannbult A (fér sparrning) normalutférande:

For att spdnna och lossa pa begransat utrymme nér stora avstand ska dvervinnas.
For att andra spénnriktning méste man stélla om spakhandtaget 180°.

Spannbult B specialutférande:

For att spdnna och lossa pa begrinsat utrymme nér sméa avstind ska dvervinnas.
For att dndra spannriktning stéller man inte om spakhandtaget. Det maste dras ut for
att kunna haka i nista spér.

Spannare med passhal @ H7 med kilspér enlig DIN 6885 BI.1.

P& begéran:

Yiterligare innergéngor, passhal och innerfyrkanter.

Mattet “A” kan levereras indelat stegvis i speciallingder mot pristilldgg.
Specialutférande: spannbult B.
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Artikeldversikt
Spénnare med innergénga
Bestéllningsnr. Infastningsalternativ X A=Handtagslangd A2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 SW Antal
sparrspar/lasspar
K0128.310 innerganga M10 150 48 22 33 17 22 36 31 45 155 3 - 7
K0128.312 innerganga M12 150 48 22 33 17 22 36 31 45 155 3 - 7
K0128.314 innerganga M14 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 - 8
K0128.316 innerganga M16 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 - 8
K0128.318 innerganga M18 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 - 8
K0128.320 innerganga M20 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 - 8
K0128.322 innerganga M22 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 - 9
K0128.324 innerganga M24 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 - 9
K0128.327 innerganga m27 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 - 9
K0128.330 innerganga M30 400 110 60 75 32 38 82 53 75 265 5 - 1
K0128.336 innerganga M36 400 110 60 75 32 38 82 53 75 2655 5 - 1
K0128.342 innerganga M42 400 110 60 75 32 38 82 53 75 2655 5 - 1
K0128.412 passhal med spar 12 150 48 22 33 17 22 36 31 45 155 3 - 7
K0128.414 passhal med spar 14 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 - 8
K0128.415 passhal med spar 15 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 - 8
K0128.416 passhal med spér 16 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 - 8
K0128.418 passhal med spar 18 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 - 8
K0128.420 passhal med spar 20 230 70 3545 24 30 51 42 6 21 4 - 8
K0128.422 passhal med spér 22 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 - 9
K0128.425 passhal med spar 25 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 - 9
K0128.427 passhal med spar 27 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 - 9
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Spannare

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Infastningsalternativ X A=Handtagslangd A2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 SW Antal

sparrspar/lasspar

K0128.430 passhal med spér 30 400 110 60 75 32 38 82 53 75 265 5 - 11
K0128.436 passhal med spér 36 400 110 60 75 32 38 82 53 75 265 5 - 11
K0128.510 innerfyrkant - 150 48 22 33 17 22 36 31 45 155 3 10 7
K0128.512 innerfyrkant - 150 48 22 33 17 22 36 31 45 155 3 12 7
K0128.513 innerfyrkant - 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 13 8
K0128.514 innerfyrkant - 180 54 27 38 20 26 43 38 6 19 4 14 8
K0128.517 innerfyrkant - 230 70 35 45 24 30 51 42 6 21 4 17 8
K0128.519 innerfyrkant - 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 19 9
K0128.520 innerfyrkant - 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 20 9
K0128.522 innerfyrkant - 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 22 9
K0128.524 innerfyrkant - 300 80 42 56 28 35 61 47 6 235 4 24 9
K0128.530 innerfyrkant - 400 110 60 75 32 38 82 53 7,5 265 5 30 1
K0128.532 innerfyrkant - 400 110 60 75 32 38 82 53 75 2655 5 32 11
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