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Fastdelar, aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning

Material:
Aluminium 3.2163.

Utforande:
Svart.

Anmérkning:
Fastdelarna &r en monteringshjélp for sparreglar och instéliningsbultar och utdkar
deras anviandningsomrade. De kan dven anvindas med cylinderskruvar DIN 912 /

IS0 4762.

Ritningsinformation:
Form A: fasthal parallellt med géngan
Form B: fasthal lodrétt mot gangan
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Fastdelar, aluminium
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Artikeloversikt
Fastdelar, aluminium
Bestéllningsnr. Form D1 D2 D3 A B H H1 L T
K0638.306 A M6 45 8 20 10 13 - 30 3,2
K0638.3061 A M6x0,75 45 8 20 10 13 - 30 3,2
K0638.308 A M8 45 8 20 10 13 - 30 3,2
K0638.3081 A M8x1 45 8 20 10 13 - 30 3,2
K0638.310 A M10 55 10 24 12 18 - 37 39
K0638.3101 A M10x1 55 10 24 12 18 - 37 39
K0638.312 A M12 55 10 24 12 18 - 37 3,9
K0638.3121 A M12x1,5 55 10 24 12 18 - 37 39
K0638.316 A M16 55 10 32 15 25 - 46 39
K0638.3161 A M16x1,5 5,5 10 32 15 25 - 46 3,9
K0638.320 A M20 55 10 32 15 25 - 46 39
K0638.3201 A M20x1,5 55 10 32 15 25 - 46 39
K0638.406 B M6 45 8 20 10 21 10 30 4,5
K0638.4061 B M6x0,75 45 8 20 10 21 10 30 45
K0638.408 B M8 45 8 20 10 21 10 30 4,5
K0638.4081 B M8x1 45 8 20 10 21 10 30 4,5
K0638.410 B M10 55 10 24 12 26 13 36 55
K0638.4101 B M10x1 5,5 10 24 12 26 13 36 5,5
K0638.412 B M12 5,5 10 24 12 26 13 36 55
K0638.4121 B M12x1,5 55 10 24 12 26 13 36 55
K0638.416 B M16 55 10 32 15 29 17 46 5,5
K0638.4161 B M16x1,5 5,5 10 32 15 29 17 46 5,5
K0638.420 B M20 55 10 32 15 29 17 46 55
K0638.4201 B M20x1,5 55 10 32 15 29 17 46 5,5
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



