
K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Aluminium.
Gängstift, rostfritt stål 1.4305.
Tvärstift, rostfritt stål 1.4310.

Utförande:
Planslipat eller slipat och polerat.
Gängstift och tvärstift, blanka.

På begäran:
Stjärnvred som råämne (ej planslipade).

Ritningsinformation:
Form A: råämne
Form B: genomgående hål
Form C: bottenhål
Form D: uppborrad gänga
Form E: gängat bottenhål
Form L: med yttergänga

Ritningar

Artikelöversikt

Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium

Beställningsnr. Form Grundkroppens
yta

D D1 D2 D6 H H3 L T T1

K0149.14008 A planslipad - 40 14 - 26 13 - - -
K0149.15010 A planslipad - 50 18 - 34 17 - - -
K0149.16312 A planslipad - 63 20 - 42 21 - - -
K0149.18016 A planslipad - 80 25 - 52 25 - - -
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Grundkroppens
yta

D D1 D2 D6 H H3 L T T1

K0149.24008 B planslipad 8 40 14 - 25 13 - - -
K0149.25010 B planslipad 10 50 18 - 32 17 - - -
K0149.26312 B planslipad 12 63 20 - 40 21 - - -
K0149.28016 B planslipad 16 80 25 - 50 25 - - -
K0149.240082 B polerat 8 40 14 - 25 13 - - -
K0149.250102 B polerat 10 50 18 - 32 17 - - -
K0149.263122 B polerat 12 63 20 - 40 21 - - -
K0149.280162 B polerat 16 80 25 - 50 25 - - -
K0149.34008 C planslipad 8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.35010 C planslipad 10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.36312 C planslipad 12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.38016 C planslipad 16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.340082 C polerat 8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.350102 C polerat 10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.363122 C polerat 12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.380162 C polerat 16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.44008 D planslipad M8 40 14 8,4 25 13 - 12 -
K0149.45010 D planslipad M10 50 18 10,5 32 17 - 16 -
K0149.46312 D planslipad M12 63 20 13 40 21 - 20 -
K0149.48016 D planslipad M16 80 25 17 50 25 - 30 -
K0149.440082 D polerat M8 40 14 8,4 25 13 - 12 -
K0149.450102 D polerat M10 50 18 10,5 32 17 - 16 -
K0149.463122 D polerat M12 63 20 13 40 21 - 20 -
K0149.480162 D polerat M16 80 25 17 50 25 - 30 -
K0149.54008 E planslipad M8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.55010 E planslipad M10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.56312 E planslipad M12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.58016 E planslipad M16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0149.540082 E polerat M8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0149.550102 E polerat M10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0149.563122 E polerat M12 63 20 - 40 21 - 22 25
K0149.580162 E polerat M16 80 25 - 50 25 - 28 32

K0149.64008X20 L planslipad M8 40 14 - 25 - 20 - -
K0149.64008X25 L planslipad M8 40 14 - 25 - 25 - -
K0149.64008X30 L planslipad M8 40 14 - 25 - 30 - -
K0149.64008X40 L planslipad M8 40 14 - 25 - 40 - -
K0149.65010X25 L planslipad M10 50 18 - 32 - 25 - -
K0149.65010X30 L planslipad M10 50 18 - 32 - 30 - -
K0149.65010X50 L planslipad M10 50 18 - 32 - 50 - -
K0149.65010X40 L planslipad M10 50 18 - 32 - 40 - -
K0149.66312X30 L planslipad M12 63 20 - 40 - 30 - -
K0149.66312X40 L planslipad M12 63 20 - 40 - 40 - -
K0149.66312X50 L planslipad M12 63 20 - 40 - 50 - -
K0149.66312X60 L planslipad M12 63 20 - 40 - 60 - -


