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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Svart termoplast, gängbult av stål.

Utförande:
Gängbult av förzinkat och blåkromaterat stål.

På begäran:
Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Färg
lock

D D1 D8 H H3 L

K0155.405X10 L svart M5 25 12 16 8 10
K0155.4055X10 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 10
K0155.4056X10 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 10
K0155.4057X10 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 10
K0155.405X15 L svart M5 25 12 16 8 15
K0155.4055X15 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 15
K0155.4056X15 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 15
K0155.4057X15 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 15
K0155.405X20 L svart M5 25 12 16 8 20
K0155.4055X20 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 20
K0155.4056X20 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 20
K0155.4057X20 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 20
K0155.405X25 L svart M5 25 12 16 8 25
K0155.4055X25 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 25
K0155.4056X25 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 25
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lock
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K0155.4057X25 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 25
K0155.405X30 L svart M5 25 12 16 8 30
K0155.4055X30 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 30
K0155.4056X30 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 30
K0155.4057X30 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 30
K0155.405X35 L svart M5 25 12 16 8 35
K0155.4055X35 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 35
K0155.4056X35 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 35
K0155.4057X35 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 35
K0155.405X40 L svart M5 25 12 16 8 40
K0155.4055X40 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 40
K0155.4056X40 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 40
K0155.4057X40 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 40
K0155.405X45 L svart M5 25 12 16 8 45
K0155.4055X45 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 45
K0155.4056X45 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 45
K0155.4057X45 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 45
K0155.405X50 L svart M5 25 12 16 8 50
K0155.4055X50 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 50
K0155.4056X50 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 50
K0155.4057X50 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 50
K0155.405X60 L svart M5 25 12 16 8 60
K0155.4055X60 L ljusgrå RAL 7035 M5 25 12 16 8 60
K0155.4056X60 L trafikrött RAL 3020 M5 25 12 16 8 60
K0155.4057X60 L rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 8 60
K0155.406X10 L svart M6 25 12 16 8 10
K0155.4065X10 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 10
K0155.4066X10 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 10
K0155.4067X10 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 10
K0155.406X15 L svart M6 25 12 16 8 15
K0155.4065X15 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 15
K0155.4066X15 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 15
K0155.4067X15 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 15
K0155.406X20 L svart M6 25 12 16 8 20
K0155.4065X20 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 20
K0155.4066X20 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 20
K0155.4067X20 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 20
K0155.406X25 L svart M6 25 12 16 8 25
K0155.4065X25 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 25
K0155.4066X25 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 25
K0155.4067X25 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 25
K0155.406X30 L svart M6 25 12 16 8 30
K0155.4065X30 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 30
K0155.4066X30 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 30
K0155.4067X30 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 30
K0155.406X35 L svart M6 25 12 16 8 35
K0155.4065X35 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 35
K0155.4066X35 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 35
K0155.4067X35 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 35
K0155.406X40 L svart M6 25 12 16 8 40
K0155.4065X40 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 40
K0155.4066X40 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 40
K0155.4067X40 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 40
K0155.406X45 L svart M6 25 12 16 8 45
K0155.4065X45 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 45
K0155.4066X45 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 45
K0155.4067X45 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 45
K0155.406X50 L svart M6 25 12 16 8 50
K0155.4065X50 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 50
K0155.4066X50 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 50
K0155.4067X50 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 50
K0155.406X60 L svart M6 25 12 16 8 60
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K0155.4065X60 L ljusgrå RAL 7035 M6 25 12 16 8 60
K0155.4066X60 L trafikrött RAL 3020 M6 25 12 16 8 60
K0155.4067X60 L rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 8 60
K0155.4061X10 L svart M6 32 14 20 10 10

K0155.40615X10 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 10
K0155.40616X10 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 10
K0155.40617X10 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 10
K0155.4061X15 L svart M6 32 14 20 10 15

K0155.40615X15 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 15
K0155.40616X15 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 15
K0155.40617X15 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 15
K0155.4061X20 L svart M6 32 14 20 10 20

K0155.40615X20 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 20
K0155.40616X20 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 20
K0155.40617X20 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 20
K0155.4061X25 L svart M6 32 14 20 10 25

K0155.40615X25 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 25
K0155.40616X25 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 25
K0155.40617X25 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 25
K0155.4061X30 L svart M6 32 14 20 10 30

K0155.40615X30 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 30
K0155.40616X30 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 30
K0155.40617X30 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 30
K0155.4061X35 L svart M6 32 14 20 10 35

K0155.40615X35 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 35
K0155.40616X35 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 35
K0155.40617X35 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 35
K0155.4061X40 L svart M6 32 14 20 10 40

K0155.40615X40 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 40
K0155.40616X40 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 40
K0155.40617X40 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 40
K0155.4061X45 L svart M6 32 14 20 10 45

K0155.40615X45 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 45
K0155.40616X45 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 45
K0155.40617X45 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 45
K0155.4061X50 L svart M6 32 14 20 10 50

K0155.40615X50 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 50
K0155.40616X50 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 50
K0155.40617X50 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 50
K0155.4061X60 L svart M6 32 14 20 10 60

K0155.40615X60 L ljusgrå RAL 7035 M6 32 14 20 10 60
K0155.40616X60 L trafikrött RAL 3020 M6 32 14 20 10 60
K0155.40617X60 L rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 10 60

K0155.408X15 L svart M8 32 14 20 10 15
K0155.4085X15 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 15
K0155.4086X15 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 15
K0155.4087X15 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 15
K0155.408X20 L svart M8 32 14 20 10 20
K0155.4085X20 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 20
K0155.4086X20 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 20
K0155.4087X20 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 20
K0155.408X25 L svart M8 32 14 20 10 25
K0155.4085X25 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 25
K0155.4086X25 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 25
K0155.4087X25 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 25
K0155.408X30 L svart M8 32 14 20 10 30
K0155.4085X30 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 30
K0155.4086X30 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 30
K0155.4087X30 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 30
K0155.408X35 L svart M8 32 14 20 10 35
K0155.4085X35 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 35
K0155.4086X35 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 35
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K0155.4087X35 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 35
K0155.408X40 L svart M8 32 14 20 10 40
K0155.4085X40 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 40
K0155.4086X40 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 40
K0155.4087X40 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 40
K0155.408X45 L svart M8 32 14 20 10 45
K0155.4085X45 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 45
K0155.4086X45 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 45
K0155.4087X45 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 45
K0155.408X50 L svart M8 32 14 20 10 50
K0155.4085X50 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 50
K0155.4086X50 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 50
K0155.4087X50 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 50
K0155.408X60 L svart M8 32 14 20 10 60
K0155.4085X60 L ljusgrå RAL 7035 M8 32 14 20 10 60
K0155.4086X60 L trafikrött RAL 3020 M8 32 14 20 10 60
K0155.4087X60 L rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 10 60
K0155.4081X15 L svart M8 40 18 25 13 15

K0155.40815X15 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 15
K0155.40816X15 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 15
K0155.40817X15 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 15
K0155.4081X20 L svart M8 40 18 25 13 20

K0155.40815X20 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 20
K0155.40816X20 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 20
K0155.40817X20 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 20
K0155.4081X25 L svart M8 40 18 25 13 25

K0155.40815X25 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 25
K0155.40816X25 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 25
K0155.40817X25 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 25
K0155.4081X30 L svart M8 40 18 25 13 30

K0155.40815X30 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 30
K0155.40816X30 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 30
K0155.40817X30 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 30
K0155.4081X35 L svart M8 40 18 25 13 35

K0155.40815X35 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 35
K0155.40816X35 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 35
K0155.40817X35 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 35
K0155.4081X40 L svart M8 40 18 25 13 40

K0155.40815X40 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 40
K0155.40816X40 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 40
K0155.40817X40 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 40
K0155.4081X45 L svart M8 40 18 25 13 45

K0155.40815X45 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 45
K0155.40816X45 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 45
K0155.40817X45 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 45
K0155.4081X50 L svart M8 40 18 25 13 50

K0155.40815X50 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 50
K0155.40816X50 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 50
K0155.40817X50 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 50
K0155.4081X60 L svart M8 40 18 25 13 60

K0155.40815X60 L ljusgrå RAL 7035 M8 40 18 25 13 60
K0155.40816X60 L trafikrött RAL 3020 M8 40 18 25 13 60
K0155.40817X60 L rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 13 60

K0155.410X15 L svart M10 40 18 25 13 15
K0155.4105X15 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 15
K0155.4106X15 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 15
K0155.4107X15 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 15
K0155.410X20 L svart M10 40 18 25 13 20
K0155.4105X20 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 20
K0155.4106X20 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 20
K0155.4107X20 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 20
K0155.410X25 L svart M10 40 18 25 13 25



K0155_L
Stjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 5/8

Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Färg
lock

D D1 D8 H H3 L

K0155.4105X25 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 25
K0155.4106X25 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 25
K0155.4107X25 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 25
K0155.410X30 L svart M10 40 18 25 13 30
K0155.4105X30 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 30
K0155.4106X30 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 30
K0155.4107X30 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 30
K0155.410X35 L svart M10 40 18 25 13 35
K0155.4105X35 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 35
K0155.4106X35 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 35
K0155.4107X35 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 35
K0155.410X40 L svart M10 40 18 25 13 40
K0155.4105X40 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 40
K0155.4106X40 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 40
K0155.4107X40 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 40
K0155.410X45 L svart M10 40 18 25 13 45
K0155.4105X45 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 45
K0155.4106X45 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 45
K0155.4107X45 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 45
K0155.410X50 L svart M10 40 18 25 13 50
K0155.4105X50 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 50
K0155.4106X50 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 50
K0155.4107X50 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 50
K0155.410X60 L svart M10 40 18 25 13 60
K0155.4105X60 L ljusgrå RAL 7035 M10 40 18 25 13 60
K0155.4106X60 L trafikrött RAL 3020 M10 40 18 25 13 60
K0155.4107X60 L rapsgul RAL 1021 M10 40 18 25 13 60
K0155.4101X15 L svart M10 50 22 32 17 15

K0155.41015X15 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 15
K0155.41016X15 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 15
K0155.41017X15 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 15
K0155.4101X20 L svart M10 50 22 32 17 20

K0155.41015X20 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 20
K0155.41016X20 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 20
K0155.41017X20 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 20
K0155.4101X25 L svart M10 50 22 32 17 25

K0155.41015X25 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 25
K0155.41016X25 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 25
K0155.41017X25 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 25
K0155.4101X30 L svart M10 50 22 32 17 30

K0155.41015X30 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 30
K0155.41016X30 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 30
K0155.41017X30 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 30
K0155.4101X35 L svart M10 50 22 32 17 35

K0155.41015X35 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 35
K0155.41016X35 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 35
K0155.41017X35 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 35
K0155.4101X40 L svart M10 50 22 32 17 40

K0155.41015X40 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 40
K0155.41016X40 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 40
K0155.41017X40 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 40
K0155.4101X45 L svart M10 50 22 32 17 45

K0155.41015X45 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 45
K0155.41016X45 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 45
K0155.41017X45 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 45
K0155.4101X50 L svart M10 50 22 32 17 50

K0155.41015X50 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 50
K0155.41016X50 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 50
K0155.41017X50 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 50
K0155.4101X60 L svart M10 50 22 32 17 60

K0155.41015X60 L ljusgrå RAL 7035 M10 50 22 32 17 60
K0155.41016X60 L trafikrött RAL 3020 M10 50 22 32 17 60
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K0155.41017X60 L rapsgul RAL 1021 M10 50 22 32 17 60
K0155.412X15 L svart M12 50 22 32 17 15
K0155.4125X15 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 15
K0155.4126X15 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 15
K0155.4127X15 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 15
K0155.412X20 L svart M12 50 22 32 17 20
K0155.4125X20 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 20
K0155.4126X20 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 20
K0155.4127X20 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 20
K0155.412X25 L svart M12 50 22 32 17 25
K0155.4125X25 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 25
K0155.4126X25 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 25
K0155.4127X25 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 25
K0155.412X30 L svart M12 50 22 32 17 30
K0155.4125X30 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 30
K0155.4126X30 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 30
K0155.4127X30 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 30
K0155.412X35 L svart M12 50 22 32 17 35
K0155.4125X35 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 35
K0155.4126X35 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 35
K0155.4127X35 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 35
K0155.412X40 L svart M12 50 22 32 17 40
K0155.4125X40 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 40
K0155.4126X40 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 40
K0155.4127X40 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 40
K0155.412X45 L svart M12 50 22 32 17 45
K0155.4125X45 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 45
K0155.4126X45 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 45
K0155.4127X45 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 45
K0155.412X50 L svart M12 50 22 32 17 50
K0155.4125X50 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 50
K0155.4126X50 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 50
K0155.4127X50 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 50
K0155.412X60 L svart M12 50 22 32 17 60
K0155.4125X60 L ljusgrå RAL 7035 M12 50 22 32 17 60
K0155.4126X60 L trafikrött RAL 3020 M12 50 22 32 17 60
K0155.4127X60 L rapsgul RAL 1021 M12 50 22 32 17 60
K0155.4102X20 L svart M10 63 26 40 21 20

K0155.41025X20 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 20
K0155.41026X20 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 20
K0155.41027X20 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 20
K0155.4102X25 L svart M10 63 26 40 21 25

K0155.41025X25 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 25
K0155.41026X25 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 25
K0155.41027X25 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 25
K0155.4102X30 L svart M10 63 26 40 21 30

K0155.41025X30 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 30
K0155.41026X30 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 30
K0155.41027X30 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 30
K0155.4102X35 L svart M10 63 26 40 21 35

K0155.41025X35 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 35
K0155.41026X35 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 35
K0155.41027X35 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 35
K0155.4102X40 L svart M10 63 26 40 21 40

K0155.41025X40 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 40
K0155.41026X40 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 40
K0155.41027X40 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 40
K0155.4102X45 L svart M10 63 26 40 21 45

K0155.41025X45 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 45
K0155.41026X45 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 45
K0155.41027X45 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 45
K0155.4102X50 L svart M10 63 26 40 21 50
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K0155.41025X50 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 50
K0155.41026X50 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 50
K0155.41027X50 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 50
K0155.4102X60 L svart M10 63 26 40 21 60

K0155.41025X60 L ljusgrå RAL 7035 M10 63 26 40 21 60
K0155.41026X60 L trafikrött RAL 3020 M10 63 26 40 21 60
K0155.41027X60 L rapsgul RAL 1021 M10 63 26 40 21 60
K0155.4121X20 L svart M12 63 26 40 21 20

K0155.41215X20 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 20
K0155.41216X20 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 20
K0155.41217X20 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 20
K0155.4121X25 L svart M12 63 26 40 21 25

K0155.41215X25 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 25
K0155.41216X25 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 25
K0155.41217X25 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 25
K0155.4121X30 L svart M12 63 26 40 21 30

K0155.41215X30 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 30
K0155.41216X30 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 30
K0155.41217X30 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 30
K0155.4121X35 L svart M12 63 26 40 21 35

K0155.41215X35 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 35
K0155.41216X35 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 35
K0155.41217X35 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 35
K0155.4121X40 L svart M12 63 26 40 21 40

K0155.41215X40 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 40
K0155.41216X40 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 40
K0155.41217X40 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 40
K0155.4121X45 L svart M12 63 26 40 21 45

K0155.41215X45 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 45
K0155.41216X45 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 45
K0155.41217X45 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 45
K0155.4121X50 L svart M12 63 26 40 21 50

K0155.41215X50 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 50
K0155.41216X50 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 50
K0155.41217X50 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 50
K0155.4121X60 L svart M12 63 26 40 21 60

K0155.41215X60 L ljusgrå RAL 7035 M12 63 26 40 21 60
K0155.41216X60 L trafikrött RAL 3020 M12 63 26 40 21 60
K0155.41217X60 L rapsgul RAL 1021 M12 63 26 40 21 60

K0155.416X30 L svart M16 63 26 40 21 30
K0155.4165X30 L ljusgrå RAL 7035 M16 63 26 40 21 30
K0155.4166X30 L trafikrött RAL 3020 M16 63 26 40 21 30
K0155.4167X30 L rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 21 30
K0155.416X35 L svart M16 63 26 40 21 35
K0155.4165X35 L ljusgrå RAL 7035 M16 63 26 40 21 35
K0155.4166X35 L trafikrött RAL 3020 M16 63 26 40 21 35
K0155.4167X35 L rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 21 35
K0155.416X40 L svart M16 63 26 40 21 40
K0155.4165X40 L ljusgrå RAL 7035 M16 63 26 40 21 40
K0155.4166X40 L trafikrött RAL 3020 M16 63 26 40 21 40
K0155.4167X40 L rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 21 40
K0155.416X45 L svart M16 63 26 40 21 45
K0155.4165X45 L ljusgrå RAL 7035 M16 63 26 40 21 45
K0155.4166X45 L trafikrött RAL 3020 M16 63 26 40 21 45
K0155.4167X45 L rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 21 45
K0155.416X50 L svart M16 63 26 40 21 50
K0155.4165X50 L ljusgrå RAL 7035 M16 63 26 40 21 50
K0155.4166X50 L trafikrött RAL 3020 M16 63 26 40 21 50
K0155.4167X50 L rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 21 50
K0155.416X60 L svart M16 63 26 40 21 60
K0155.4165X60 L ljusgrå RAL 7035 M16 63 26 40 21 60
K0155.4166X60 L trafikrött RAL 3020 M16 63 26 40 21 60



K0155_L
Stjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 8/8

Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Färg
lock

D D1 D8 H H3 L

K0155.4167X60 L rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 21 60


