Excenterspannare i rostfritt stal med ytterganga, tryckbricka i plast och

stiftskruv i rostfritt stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Gripspak rostfritt stal 1.4308.
Tryckbricka i glasfiberforstarkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, bricka och stiftskruv i rostfritt stél 1.4305.

Anmérkning:

Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Grundkroppens D DI D2 B B1 H H1 A Al L Slag Spénnkraft Handkraft
yia F FH
kN N
K0645.9512003X10 elpolerat M3 12 6 144 115 9 13 362 417 10 1 1,5 90
K0645.9512003X15 elpolerat M3 12 6 144 115 9 13 362 417 15 1 1,5 90
K0645.9512003X30 elpolerat M3 12 6 144 115 9 13 36,2 417 30 1 1,5 90
K0645.9512004X10 elpolerat M4 12 6 144 115 9 13 362 417 10 1 1,5 90
K0645.9512004X15 elpolerat M4 12 6 144 115 9 13 362 417 15 1 1,5 90
K0645.9512004X30 elpolerat M4 12 6 144 115 9 13 362 41,7 30 1 1,5 90
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Excenterspannare i rostfritt stal med ytterganga, tryckbricka i plast och

stiftskruv i rostfritt stal

Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Grundkroppens D DI D2 B B1 H H1 A Al L Slag Spénnkraft Handkraft
yta F FH
kN N

K0645.0512004X15 elpolerat M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 15 1 2,5 100
K0645.0512004X20 elpolerat M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 20 1 2,5 100
K0645.0512004X30 elpolerat M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 30 1 2,5 100
K0645.0512005X20 elpolerat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 20 1 2,5 100
K0645.0512005X30 elpolerat M5 154 8 18 13 1,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0645.0512005X40 elpolerat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 40 1 2,5 100
K0645.0512005X50 elpolerat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 50 1 2,5 100
K0645.1512005X20 elpolerat M5 181 9 215 15 145 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1512005X30 elpolerat M5 181 9 215 15 14,5 22 70,4 792 30 1,2 4 120
K0645.1512005X40 elpolerat M5 181 9 215 15 145 22 704 792 40 1,2 4 120
K0645.1512005X50 elpolerat M5 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.1512006X20 elpolerat M6 181 9 215 15 14,5 22 70,4 792 20 1,2 4 120
K0645.1512006X30 elpolerat M6 181 9 215 15 145 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1512006X40 elpolerat M6 181 9 215 15 145 22 704 792 40 1,2 4 120
K0645.1512006X50 elpolerat M6 181 9 215 15 14,5 22 70,4 792 50 1,2 4 120
K0645.2512008X25 elpolerat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0645.2512008X30 elpolerat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2512008X40 elpolerat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0645.2512008X50 elpolerat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0645.2512010X25 elpolerat Mi0 271 11 333 24 18 285 96 108 25 15 8 350
K0645.2512010X30 elpolerat M10 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2512010X40 elpolerat M10 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0645.2512010X50 elpolerat Mi0 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0645.9512303X10 blastrat M3 12 6 144 115 9 13 362 41,7 10 1 1,5 90
K0645.9512303X15 blastrat M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0645.9512303X30 blastrat M3 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 30 1 1,5 90
K0645.9512304X10 blastrat M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 10 1 1,5 90
K0645.9512304X15 blastrat M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0645.9512304X30 blastrat M4 12 6 144 115 9 13 36,2 41,7 30 1 1,5 90
K0645.0512304X15 blastrat M4 154 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1 15 1 2,5 100
K0645.0512304X20 blastrat M4 154 8 18 13 11,2 17 523 591 20 1 2,5 100
K0645.0512304X30 blastrat M4 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 30 1 2,5 100
K0645.0512305X20 blastrat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 20 1 2,5 100
K0645.0512305X30 blastrat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 30 1 2,5 100
K0645.0512305X40 blastrat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 59,1 40 1 2,5 100
K0645.0512305X50 blastrat M5 154 8 18 13 11,2 17 523 591 50 1 2,5 100
K0645.1512305X20 blastrat M5 181 9 215 15 145 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1512305X30 blastrat M5 181 9 215 15 145 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1512305X40 blastrat M5 181 9 215 15 14,5 22 70,4 792 40 1,2 4 120
K0645.1512305X50 bléastrat M5 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.1512306X20 blastrat M6 181 9 215 15 145 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1512306X30 blastrat M6 181 9 215 15 145 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1512306X40 bléstrat M6 181 9 215 15 145 22 704 792 40 1,2 4 120
K0645.1512306X50 blastrat M6 181 9 215 15 145 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.2512308X25 blastrat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 25 1,5 8 350
K0645.2512308X30 bléstrat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2512308X40 blastrat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 40 15 8 350
K0645.2512308X50 blastrat M8 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
K0645.2512310X25 blastrat Mi0 271 11 333 24 18 285 96 108 25 15 8 350
K0645.2512310X30 blastrat M10 271 11 333 24 18 285 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2512310X40 blastrat M10 271 11 333 24 18 285 96 108 40 1,5 8 350
K0645.2512310X50 blastrat Mi0 271 11 333 24 18 285 96 108 50 1,5 8 350
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