Kagelformade handtag DIN 99

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Polerat.

Anmérkning:
Det &r ofta mer prisvért att fasta handtaget i motstycket med lim &n med stift.

Ritningsinformation:
Form L: med hal
Form N: med innerganga

Ritningar

Artikeloversikt

Kéagelformade handtag DIN 99

Bestéllningsnr. Form X A=Handtagslangd B1 B2 D1 D2 H L2
Kula

K0174.106 L 6 48 9,5 - 8 12 24 4
K0174.108 L 8 60 12 - 10 16 30,5 5
K0174.110 L 10 76 14,5 - 13 20 38 6
K0174.112 L 12 95 18,5 - 16 25 47 7,5
K0174.116 L 16 119 24 - 20 32 59,5 10
K0174.120 L 20 152 30 - 25 40 75,5 12,5
K0174.206 N M6 48 - 9,5 8 12 24 4
K0174.208 N M8 60 - 12 10 16 30,5 5
K0174.210 N M10 76 - 14,5 13 20 38 6
K0174.212 N M12 95 - 18,5 16 25 47 7,5
K0174.216 N M16 119 - 24 20 32 59,5 10
K0174.220 N M20 152 - 30 25 40 75,5 12,5
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