Ej stillbar lasspak i plast med yttergianga, blapassiverad ganginsats i

stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
Greppspakar av glasfiberforstérkt plast.
Staldelar hallfasthetsklass 5.8.

Utférande:
Greppspakar svartgra, staldelar bld passiverade.

Anmarkning:
Icke justerbara l3sspakar kan anvéndas for enkla spannuppgifter. Det maste da
finnas tillrackligt med utrymme for att spannspaken ska kunna vridas 360 .

P& begéran:
Specialutforanden.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Géngtyp Storlek X D1 D2 H H1 H3 A Al B L
K0175.105X20 yitergdnga 1 M5 13,8 14 17 M 27 40 47 8 20
K0175.106X20 yttergdnga 1 M6 13,8 14 17 1 27 40 47 8 20
K0175.208X15 yttergénga 2 M8 18,3 18,5 18 M 36,5 65 75 9 15
K0175.208X20 yitergdnga 2 M8 18,3 18,5 18 1M 36,5 65 75 9 20
K0175.208X30 yttergénga 2 M8 18,3 18,5 18 M 36,5 65 75 9 30
K0175.310X30 yttergénga 3 M10 21,8 22 22 14 45 80 91 11 30
K0175.412X30 yitergdnga 4 M12 25,8 26 26 17 54 95 108 13 30
K0175.516X40 yttergénga 5 M16 30,8 31 31 21 63 110 126 16 40
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