Stanghandtag i aluminium med handtagsfasten i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder

iz

Ritningar

Beskrivning

Material:
Handtagsror av aluminium EN AW-6060.
Hallare av glaskuleforstarkt polyamid.

Utforande:

Kinn

Handtagsroret anodiserat i naturfarg eller med rafflat plastoverdrag, svart.

Anmarkning:

Handtagets hallare har 2 resp. 4 trekantiga PVC-profiler vid rorfastet. Nr man
trycker in handtagsroret skavs de av sa att handtaget sitter sakert.
Svarta, forzinkade fastskruvar samt passande brickor och muttrar medfdljer.

Montage:
Fran mandversidan.
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Artikeloversikt
Stanghandtag
Bestéllningsnr. Férg Form A B D H L Barformaga
grundkropp N
K0223.150203 natur A 150 32 M5x20 55,5 184 1000
K0223.200203 natur A 200 32 M5x20 55,5 234 1000
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Stanghandtag i aluminium med handtagsfasten i plast

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Férg Form A B D H L Barformaga
grundkropp N
K0223.300203 natur A 300 32 M5x20 55,5 334 1000
K0223.400203 natur A 400 32 M5x20 55,5 434 1000
K0223.500203 natur A 500 32 M5x20 55,5 534 1000
K0223.150202 svart A 150 32 M5x20 55,5 184 1000
K0223.200202 svart A 200 32 M5x20 55,5 234 1000
K0223.300202 svart A 300 32 M5x20 55,5 334 1000
K0223.400202 svart A 400 32 M5x20 55,5 434 1000
K0223.500202 svart A 500 32 M5x20 55,5 534 1000
K0223.150303 natur B 150 48 M8x25 80 200 1000
K0223.200303 natur B 200 48 M8x25 80 250 1000
K0223.300303 natur B 300 48 M8x25 80 350 1000
K0223.400303 natur B 400 48 M8x25 80 450 1000
K0223.500303 natur B 500 48 M8x25 80 550 1000
K0223.150302 svart B 150 48 M8x25 80 200 1000
K0223.200302 svart B 200 48 M8x25 80 250 1000
K0223.300302 svart B 300 48 M8x25 80 350 1000
K0223.400302 svart B 400 48 M8x25 80 450 1000
K0223.500302 svart B 500 48 M8x25 80 550 1000
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