K023 e

Profilhandtag i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Profilaluminium EN AW-6060.

Utforande:
Profilaluminium mattglansande anodiserat.

Anmérkning:
Profilhandtag finns med M6-innergénga eller genomgaende hal for forsankta M5-
skruvar for montering pa sidan.

Montage:
Form A fran baksidan.
Form B fran mandversidan.
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Artikeloversikt

Profilhandtag
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Profilhandtag i aluminium

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form Férg A D H L T Barformaga
grundkropp N
K0234.086061 A svarteloxerad 86 M6 59 106 50 500
K0234.100061 A svarteloxerad 100 M6 59 120 50 500
K0234.120061 A svarteloxerad 120 M6 59 140 50 500
K0234.086063 A eloxerad natur 86 M6 59 106 50 500
K0234.100063 A eloxerad natur 100 M6 59 120 50 500
K0234.120063 A eloxerad natur 120 M6 59 140 50 500
K0234.086051 B svarteloxerad 86 55 59 106 50 500
K0234.100051 B svarteloxerad 100 55 59 120 50 500
K0234.120051 B svarteloxerad 120 55 59 140 50 500
K0234.086053 B eloxerad natur 86 55 59 106 50 500
K0234.100053 B eloxerad natur 100 55 59 120 50 500
K0234.120053 B eloxerad natur 120 55 59 140 50 500
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