Stanghandtag i aluminium med handtagsfasten i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hallare och handtagsstang av aluminiumprofil EN AW-6060.
Faststift av rostfritt stal.

Utforande:

Hallare glaskuleblastrade och anodiserade i halvblankt svart.

Handtagsstang borstad och anodiserad i naturférg eller svart eller pulverlackerad i
titanfarg.

Anmaérkning:

Stdnghandtagen ar massiva och mycket robusta.

Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 forzinkade och underléggsbrickor DIN EN ISO 7089
forzinkade medfoljer.

Artikeldversikt
Stanghandtag, Form A
Bestillningsnr. Handtagssting Bestallningsnr. Handtagsstang Bestillningsnr. Handtagsstang A B D H L Birférmaga
anodiserad i svart pulverlackerad i titanfirg anodiserad i naturfarg N
K0131.2000811 K0131.2000812 K0131.2000813 200 72,5 M8 72,5 230 1000
K0131.3000811 K0131.3000812 K0131.3000813 300 72,5 M8 72,5 330 1000
K0131.4000811 K0131.4000812 K0131.4000813 400 72,5 M8 72,5 430 1000
K0131.5000811 K0131.5000812 K0131.5000813 500 72,5 M8 72,5 530 1000
Stanghandtag, Form B
Bestillningsnr. Handtagssting Bestillningsnr. Handtagssting Bestéllningsnr. Handtagssting A B D H L Barformaga
anodiserad i svart pulverlackerad i titanfarg anodiserad i naturférg N
K0131.2000821 K0131.2000822 K0131.2000823 20035 M8 67,5 230 1000
K0131.3000821 K0131.3000822 K0131.3000823 30035 M8 67,5 330 1000
K0131.4000821 K0131.4000822 K0131.4000823 400 35 M8 67,5 430 1000
K0131.5000821 K0131.5000822 K0131.5000823 50035 M8 67,5 530 1000
Stanghandtag, Form C
Bestillningsnr. Handtagssting Bestéllningsnr. Handtagssting Bestillningsnr. Handtagssting A B D H L Birférmaga
anodiserad i svart pulverlackerad i titanfarg anodiserad i naturfarg N
K0131.2000831 K0131.2000832 K0131.2000833 200 72,5 M8 77,5 216 1000
K0131.3000831 K0131.3000832 K0131.3000833 300 72,5 M8 77,5 316 1000
K0131.4000831 K0131.4000832 K0131.4000833 400 72,5 M8 77,5 416 1000
K0131.5000831 K0131.5000832 K0131.5000833 500 72,5 M8 77,5 516 1000
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