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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Spakdelar och tryckspindel i stål.

Utförande:
Spakdelar förzinkade och kromaterade.
Tryckspindel och muttrar fosfaterade.
Blank cylinder.

Anmärkning:
Kabellängd: 2,5 m.

Tillbehör:
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

Pneumatisk cylinder:
Dubbelverkande utan ändlägesdämpning och utrustad med två närhetsbrytare av
reed-typ med LED-indikering.

Tekniska data för närhetsbrytare av reed-typ
Max. effekt DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. kopplingsspänning 10–60 V, DC och AC.
Max. kopplingseffekt 500 mA.
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Ritningar

Artikelöversikt

Pneumatiska spännare, horisontella, Form B

Beställningsnr. Form Luftförbrukning
per dubbelslag

Öppningsvinkel
Hållarm

Hållkraft
vid 6 bar F1

N

Hållkraft
vid 6 bar F2

N

Spännkraft
vid 6 bar F3

N

Spännkraft
vid 6 bar F4

N
K0090.0075 B 0,02 dm³ 70° 1000 1600 800 1400
K0090.0150 B 0,04 dm³ 85° 1300 1900 1000 1600
K0090.0250 B 0,09 dm³ 85° 1600 2400 1200 1800
K0090.0450 B 0,27 dm³ 85° 3000 5800 2600 5400

Beställningsnr. Form A A1 A2 B B1 B3 C C1 D H L L1 M R Arbetstryck
bar

Slagtal
per min.
vid 6 bar

K0090.0075 B 16 145 5 24 40 5,3 18 9 4,4 50 177 32 M5x35 G1/8 2 - 6 40
K0090.0150 B 12,7 185 7 27 48 6,4 24 11 5,1 62 227 42 M6x50 G1/8 2 - 6 60
K0090.0250 B 19 234 8 32 59 8,9 35 17,5 7,1 84 309 75 M8x60 G1/8 2 - 6 55
K0090.0450 B 32 289 10 45 76 12,7 54 25 8,7 122 413 124 M12x100 G1/8 2 - 6 55
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