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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:
Greppspak hammarlackerad i silvergrått.
Brunerade ståldelar.

Anmärkning:
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.

På begäran:
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
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Ritningar

Artikelöversikt

Låsspakar stål med yttergänga

Beställningsnr. Material
grundkropp

Storlek X D D1 D2 H H1 H3 H4 A A1 Antal
tänder

L

K0120.110X20 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 20
K0120.110X25 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 25
K0120.110X30 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 30
K0120.110X35 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 35
K0120.110X40 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 40
K0120.110X45 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 45
K0120.110X50 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 50
K0120.110X55 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 55
K0120.110X60 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 60
K0120.110X70 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 70
K0120.110X80 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 80
K0120.110X90 stål 1 M10 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 90
K0120.112X20 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 20
K0120.112X25 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 25
K0120.112X30 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 30
K0120.112X35 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 35
K0120.112X40 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 40
K0120.112X45 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 45
K0120.112X50 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 50
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

Storlek X D D1 D2 H H1 H3 H4 A A1 Antal
tänder

L

K0120.112X55 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 55
K0120.112X60 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 60
K0120.112X70 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 70
K0120.112X80 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 80
K0120.112X90 stål 1 M12 19 28 20 40,5 12 65 68,5 83 107 24 90
K0120.212X25 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 25
K0120.212X30 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 30
K0120.212X35 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 35
K0120.212X40 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 40
K0120.212X45 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 45
K0120.212X50 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 50
K0120.212X55 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 55
K0120.212X60 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 60
K0120.212X70 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 70
K0120.212X80 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 80
K0120.212X90 stål 2 M12 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 90
K0120.216X25 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 25
K0120.216X30 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 30
K0120.216X35 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 35
K0120.216X40 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 40
K0120.216X45 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 45
K0120.216X50 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 50
K0120.216X55 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 55
K0120.216X60 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 60
K0120.216X70 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 70
K0120.216X80 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 80
K0120.216X90 stål 2 M16 23 35 25 51,5 12 79,5 84 108 138,5 26 90
K0120.316X30 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 30
K0120.316X40 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 40
K0120.316X50 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 50
K0120.316X60 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 60
K0120.316X70 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 70
K0120.316X80 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 80
K0120.316X90 stål 3 M16 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 90
K0120.320X30 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 30
K0120.320X40 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 40
K0120.320X50 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 50
K0120.320X60 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 60
K0120.320X70 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 70
K0120.320X80 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 80
K0120.320X90 stål 3 M20 30 43 30 60 12 93 97,5 132 168 36 90


