Spannhandtag, ergonomiska med ytterganga

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:

Hard komponent i glasfiberforstarkt plast.

Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.

Géngbult i stél hallfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stal 1.4305.

Utforande:
Stal blakromaterat.
Blankt rostfritt stal.

Anmaérkning:

Fargkombinationen

svartgratt RAL 7021 (hard komponent) och
svartgratt RAL 7021 (mjuk komponent)
levereras som standard.

P& begéran:
Fler utforanden
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Material D D1 D2 H H1 L
komponent
K0779.5006X15 L stal M6 50 26 55 10 15
K0779.5006X20 L stal M6 50 2% 55 10 20
K0779.5006X25 L stal M6 50 2% 55 10 25
K0779.5006X30 L stal M6 50 26 55 10 30
K0779.5008X20 L stal M8 50 2% 55 10 20
K0779.5008X25 L stal M8 50 2% 55 10 25
K0779.5008X30 L stal M8 50 26 55 10 30
K0779.5008X40 L stal M8 50 2% 55 10 40
K0779.5010X30 L stal M10 50 2% 55 10 30
K0779.5010X40 L stal M10 50 26 55 10 40
K0779.5010X50 L stal M10 50 2% 55 10 50
K0779.05006X15 L rostfritt stal M6 50 26 55 10 15
K0779.05006X20 L rostfritt stal M6 50 26 55 10 20
K0779.05006X25 L rostfritt stél M6 50 2% 55 10 25
K0779.05006X30 L rostfritt stl M6 50 26 55 10 30
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form Material D D1 D2 H H1 L
komponent
K0779.05008X20 L rostfritt stal M8 50 26 55 10 20
K0779.05008X25 L rostfritt stal M8 50 26 55 10 25
K0779.05008X30 L rostfritt stal M8 50 26 55 10 30
K0779.05008X40 L rostfritt stal M8 50 26 55 10 40
K0779.05010X30 L rostfritt stal M10 50 26 55 10 30
K0779.05010X40 L rostfritt stal M10 50 26 55 10 40
K0779.05010X50 L rostfritt stal M10 50 26 55 10 50
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