°
Rafflade knoppar
Artikelbeskrivning/produktbilder
N Beskrivning
\ Material:
Termoplast, svartgra.
Bussning av stal.
Utforande:
Bussning bldkromaterad.
Anmarkning:
Finns i utférande utan skala, med ett delstreck eller med 20-delad skala och 10
Svartgrétt Ren orange Signalgront Trafikblitt S iﬁro r.
‘ ‘ . ‘ A Om locket ska vara svartgrétt behdvs ingen fargkod.
RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017
Ljusgrétt Trafikrott Rapsgult Pé bega ran:
\ ‘ % Specialskalor.
N RAL 7035 RAL 3020 < RAL 1021
Ritningsinformation:
Form A: utan skala
Form B: med markeringsstreck
Form C: med standardskala
1) Gangstift forfastséttningmellan (vid Form C mellan siffra 5 och 6)
Ritningar
| D1
; D3
; ®
NSNS \! ® ® ©
|
|
|
|—f I = @ 60 L
==+ 1 - =
I
H8
J g
p2
Artikeldversikt
Réfflade knappar
Bestallningsnr. Form Férg D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 T
lock
K0248.1105 A svartgré RAL 7021 5 21 19 19 M3 22 105 5 10
K0248.11051 A orange RAL 2004 5 21 19 19 M3 22 105 5 10
K0248.11052 A signalgron RAL 6032 5 21 19 19 M3 22 105 5 10
K0248.11053 A bl& RAL 5017 5 21 19 19 M3 22 105 5 10
K0248.11055 A ljusgra RAL 7035 5 21 19 19 M3 22 105 5 10
K0248.11056 A trafikrott RAL 3020 5 21 19 19 M3 22 105 5 10
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Rafflade knoppar
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form Férg D Di D2 D3 D4 H H1 H2 T
lock

K0248.11057 A rapsgul RAL 1021 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.1206 A svartgra RAL 7021 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.12061 A orange RAL 2004 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.12062 A signalgrén RAL 6032 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.12063 A bla RAL 5017 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.12065 A ljusgra RAL 7035 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.12066 A trafikrott RAL 3020 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.12067 A rapsgul RAL 1021 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.1308 A svartgra RAL 7021 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.13081 A orange RAL 2004 8 3 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.13082 A signalgrén RAL 6032 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.13083 A bld RAL 5017 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.13085 A ljusgra RAL 7035 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.13086 A trafikrott RAL 3020 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.13087 A rapsgul RAL 1021 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.2105 B svartgra RAL 7021 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.21051 B orange RAL 2004 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.21052 B signalgron RAL 6032 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.21053 B bla RAL 5017 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.21055 B ljusgra RAL 7035 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.21056 B trafikrtt RAL 3020 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.21057 B rapsgul RAL 1021 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.2206 B svartgra RAL 7021 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.22061 B orange RAL 2004 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.22062 B signalgrén RAL 6032 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.22063 B bld RAL 5017 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.22065 B ljusgra RAL 7035 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.22066 B trafikrott RAL 3020 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.22067 B rapsgul RAL 1021 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.2308 B svartgra RAL 7021 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.23081 B orange RAL 2004 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.23082 B signalgron RAL 6032 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.23083 B bla RAL 5017 8 3 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.23085 B ljusgra RAL 7035 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.23086 B trafikrtt RAL 3020 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.23087 B rapsgul RAL 1021 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.3105 C svartgra RAL 7021 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.31051 C orange RAL 2004 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.31052 C signalgrén RAL 6032 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.31053 C bla RAL 5017 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.31055 C ljusgra RAL 7035 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.31056 C trafikrott RAL 3020 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.31057 C rapsgul RAL 1021 5 21 19 19 M3 22 10,5 5 10
K0248.3206 C svartgra RAL 7021 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.32061 C orange RAL 2004 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.32062 C signalgron RAL 6032 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.32063 C bld RAL 5017 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.32065 C ljusgra RAL 7035 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.32066 C trafikrott RAL 3020 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.32067 C rapsgul RAL 1021 6 26 23 23 M3 26 12 6 10
K0248.3308 C svartgra RAL 7021 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.33081 C orange RAL 2004 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.33082 C signalgron RAL 6032 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.33083 C bla RAL 5017 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.33085 C ljusgra RAL 7035 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.33086 C trafikrtt RAL 3020 8 34 31 31 M4 36 17,5 7 14
K0248.33087 C rapsgul RAL 1021 8 3 31 31 M4 36 17,5 7 14
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Rafflade knoppar

Artikeloversikt
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