Handvevar med cylinderhandtag, fallbart I";\p

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stal.

Utforande:
Termoplast, svartgra.
Brunerade staldelar.

Anmérkning:

Navskyddet levereras omonterat.

Handvevarna kan féstas axiellt pa en axel med passkil med hjalp av tvarstift eller en
cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349.

For utforanden med tvarhal fasts handveven med ett iskruvat géangstift 1ISO 4027 (DIN
914).

Tillbehor:
K1160 cylinderskruvar med insexkant, lagt huvud DIN 6912.

Ritningsinformation:
1) Tvérhdlet ar forskjutet 90° mot passkilspéret.
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Artikeloversikt

Handvevar med cylinderhandtag, féllbart
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Handvevar med cylinderhandtag, fallbart
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Utférande 1 Utférande 2 A D D2 D7 H H1 H2 H3 H4 L l2 B3 SW T
K0266.1108 passhal utan tvarhal 80 24 8 - 85,7 49 285 13 - 104 12,7 - - -
K0266.1110 passhal utan tvérhal 80 24 10 - 85,7 49 28,5 13 - 104 12,7 - - -
K0266.1210 passhal utan tvérhal 100 29 10 - 105,2 49 355 13 - 129 157 - - -
K0266.1212 passhal utan tvarhal 100 29 12 - 1052 595 355 13 - 129 157 - - -
K0266.1312 passhal utan tvérhal 125 36 12 - 140 83 44 185 - 161 195 - - -
K0266.1314 passhal utan tvérhal 125 36 14 - 140 83 4 185 - 161 195 - - -
K0266.11086 passhal med tvérhal 80 24 8 M6 857 49 285 13 75 104 127 - - -
K0266.11106 passhal med tvérhal 80 24 10 M6 857 49 28,5 13 75 104 12,7 - - -
K0266.12106 passhal med tvérhal 100 29 10 M6 1052 595 355 13 75 129 157 - - -
K0266.12126 passhal med tvérhal 100 29 12 M6 1052 59,5 355 13 7,5 129 157 - - -
K0266.13126 passhal med tvérhal 125 36 12 M6 140 83 44 185 75 161 195 - - -
K0266.13146 passhal med tvérhal 125 36 14 M6 140 83 4 185 75 161 195 - - -
K0266.110802 passhal med spar utan tvérhal 80 24 8 - 85,7 49 285 13 - 104 127 2 - 9
K0266.111003 passhal med spar utan tvérhal 80 24 10 - 85,7 49 285 13 - 104 127 3 - 114
K0266.121003 passhal med spar utan tvérhal 100 29 10 - 1052 595 355 13 - 129 157 3 - 11,4
K0266.121204 passhal med spar utan tvérhal 100 29 12 - 1052 595 355 13 - 129 157 4 - 138
K0266.131204 passhal med spar utan tvérhal 125 36 12 - 140 83 44 185 - 161 195 4 - 13,8
K0266.131405 passhal med spar utan tvérhal 125 36 14 - 140 83 4 185 - 161 195 5 - 16,3
K0266.1108026 passhal med spar med tvérhal 80 24 8 M6 857 49 285 13 75 104 127 2 - 9
K0266.1110036 passhal med spar med tvérhal 80 24 10 M6 85,7 49 285 13 7,5 104 12,7 3 - 11,4
K0266.1210036 passhal med spér med tvérhal 100 29 10 M6 1052 595 355 13 75 129 157 3 - 11,4
K0266.1212046 passhal med spar med tvarhal 100 29 12 M6 1052 59,5 355 13 75 129 157 4 - 138
K0266.1312046 passhal med spar med tvérhal 125 36 12 M6 140 83 44 185 75 161 195 4 - 13,8
K0266.1314056 passhal med spér med tvérhal 125 36 14 M6 140 83 4 185 75 161 195 5 - 16,3
K0266.2108 innerfyrkant utan tvérhal 80 24 - - 85,7 49 285 13 - 104 12,7 - 8 -
K0266.2110 innerfyrkant utan tvérhal 80 24 - - 85,7 49 285 13 - 104 127 - 10 -
K0266.2210 innerfyrkant utan tvarhal 100 29 - - 1052 595 355 13 - 129 157 - 10 -
K0266.2212 innerfyrkant utan tvérhal 100 29 - - 1052 59,5 355 13 - 129 157 - 12 -
K0266.2312 innerfyrkant utan tvérhal 125 36 - - 140 83 44 185 - 161 195 - 12 -
K0266.2314 innerfyrkant utan tvarhal 125 36 - - 140 83 4 185 - 161 195 - 14 -
K0266.21086 innerfyrkant med tvérhal 80 24 - M6 857 49 28,5 13 75 104 12,7 - 8 -
K0266.21106 innerfyrkant med tvérhal 80 24 - M6 857 49 285 13 7,5 104 127 - 10 -
K0266.22106 innerfyrkant med tvarhal 100 29 - M6 1052 595 355 13 75 129 157 - 10 -
K0266.22126 innerfyrkant med tvérhal 100 29 - M6 1052 595 355 13 75 129 157 - 12 -
K0266.23126 innerfyrkant med tvérhal 125 36 - M6 140 83 4 185 75 161 195 - 12 -
K0266.23146 innerfyrkant med tvarhal 125 36 - M6 140 83 4 185 75 161 195 - 14 -
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