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Lasspak i plast med yttergianga, ganginsats i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Greppspak av glasfiberforstarkt plast med kuggring av zinkgods.
Staldelar av rostfritt stal, 1.4305.

> 4 Utforande:
" Blanka staldelar.

P& begéran:
Ytterligare yttergéngor, skruvlangder och specialutféranden.
Mattet “H1” kan pa begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Ritningsinformation:
1) Plan &nde DIN EN ISO 4753
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Lasspak i plast med yttergianga, ganginsats i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Svartgratt A=1 Orange A =2 Signalgront A = 86
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Lasspak i plast med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa
genom att lyfta

Artikeloversikt

Lasspakar med yttergdnga och plasthandtag, staldelar av rostfritt stal
Bestéllningsnr. Férg Grundkroppens Storlek X D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B  Antal L

grundkropp yta tander

K0270.1051X10 svartgrd RAL 7021 . 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.1052X10 ren orange RAL 2004 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10516X10 rapsgul RAL 1021 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10586X10 signalgron RAL 6032 . 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10587X10 trafikbla RAL 5017 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10584X10 trafikrtt RAL 3020 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10588X10 ljusgra RAL 7035 . 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.1051X15 svartgré RAL 7021 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.1052X15 ren orange RAL 2004 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10516X15 rapsgul RAL 1021 . 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10586X15 signalgron RAL 6032 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10587X15 trafikbla RAL 5017 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10584X15 trafikrott RAL 3020 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10588X15 ljusgra RAL 7035 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.1051X20 svartgra RAL 7021 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.1052X20 ren orange RAL 2004 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10516X20 rapsgul RAL 1021 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10586X20 signalgron RAL 6032 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10587X20 trafikbla RAL 5017 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10584X20 trafikrott RAL 3020 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10588X20 ljusgra RAL 7035 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.1051X25 svartgré RAL 7021 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.1052X25 ren orange RAL 2004 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10516X25 rapsgul RAL 1021 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10586X25 signalgron RAL 6032 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10587X25 trafikbla RAL 5017 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10584X25 trafikrdtt RAL 3020 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10588X25 ljusgra RAL 7035 - 1 M5 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.1061X10 svartgra RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.1062X10 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10616X10 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10686X10 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10687X10 trafikbla RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10684X10 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.10688X10 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 10
K0270.1061X15 svartgré RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
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Lasspak i plast med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Storlek X D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Antal L
grundkropp yta tander

K0270.1062X15 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10616X15 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10686X15 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10687X15 trafikbla RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10684X15 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.10688X15 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 15
K0270.1061X20 svartgra RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.1062X20 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10616X20 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10686X20 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10687X20 trafikbla RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10684X20 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.10688X20 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20
K0270.1061X25 svartgra RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.1062X25 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10616X25 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10686X25 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10687X25 trafikbld RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10684X25 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.10688X25 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 25
K0270.1061X30 svartgra RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.1062X30 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.10616X30 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.10686X30 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.10687X30 trafikbld RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.10684X30 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.10688X30 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30
K0270.1061X40 svartgra RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.1062X40 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.10616X40 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.10686X40 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.10687X40 trafikbld RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.10684X40 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.10688X40 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40
K0270.1061X50 svartgra RAL 7021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.1062X50 ren orange RAL 2004 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.10616X50 rapsgul RAL 1021 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.10686X50 signalgron RAL 6032 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.10687X50 trafikbla RAL 5017 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.10684X50 trafikrott RAL 3020 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.10688X50 ljusgra RAL 7035 - 1 M6 10 13 145 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50
K0270.2061X15 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.2062X15 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20616X15 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20686X15 signalgrén RAL 6032 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20687X15 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20684X15 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20688X15 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 15
K0270.2061X20 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.2062X20 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20616X20 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20686X20 signalgron RAL 6032 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20687X20 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20684X20 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20688X20 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.2061X25 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.2062X25 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20616X25 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20686X25 signalgron RAL 6032 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20687X25 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20684X25 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20688X25 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
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Lasspak i plast med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Storlek X D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Antal L
grundkropp yta tander

K0270.2061X30 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.2062X30 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20616X30 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20686X30 signalgrén RAL 6032 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20687X30 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20684X30 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20688X30 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 30
K0270.2061X40 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 40
K0270.2062X40 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20616X40 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20686X40 signalgron RAL 6032 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20687X40 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20684X40 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20688X40 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.2061X50 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.2062X50 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20616X50 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20686X50 signalgron RAL 6032 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20687X50 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20684X50 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20688X50 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.2061X60 svartgra RAL 7021 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 60
K0270.2062X60 ren orange RAL 2004 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20616X60 rapsgul RAL 1021 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 95 20 60
K0270.20686X60 signalgron RAL 6032 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20687X60 trafikbld RAL 5017 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20684X60 trafikrott RAL 3020 - 2 M6 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20688X60 ljusgra RAL 7035 - 2 M6 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.2081X15 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.2082X15 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 95 20 15
K0270.20816X15 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20886X15 signalgron RAL 6032 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20887X15 trafikbla RAL 5017 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20884X15 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 15
K0270.20888X15 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 15
K0270.2081X20 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.2082X20 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20816X20 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20886X20 signalgrén RAL 6032 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20887X20 trafikbld RAL 5017 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20884X20 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.20888X20 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.2081X25 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 25
K0270.2082X25 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20816X25 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20886X25 signalgron RAL 6032 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20887X25 trafikbld RAL 5017 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20884X25 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 25
K0270.20888X25 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 25
K0270.2081X30 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.2082X30 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20816X30 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20886X30 signalgron RAL 6032 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20887X30 trafikbld RAL 5017 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20884X30 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.20888X30 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.2081X40 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 40
K0270.2082X40 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20816X40 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20886X40 signalgron RAL 6032 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20887X40 trafikbld RAL 5017 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.20884X40 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 95 20 40
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Lasspak i plast med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Storlek X D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Antal L
grundkropp yta tander

K0270.20888X40 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.2081X50 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 50
K0270.2082X50 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20816X50 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20886X50 signalgron RAL 6032 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20887X50 trafikbld RAL 5017 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20884X50 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 50
K0270.20888X50 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 50
K0270.2081X60 svartgra RAL 7021 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.2082X60 ren orange RAL 2004 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20816X60 rapsgul RAL 1021 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20886X60 signalgron RAL 6032 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20887X60 trafikbld RAL 5017 - 2 M8 135 18 195 285 6,5 175 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20884X60 trafikrott RAL 3020 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.20888X60 ljusgra RAL 7035 - 2 M8 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.2101X20 svartgra RAL 7021 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.2102X20 ren orange RAL 2004 - 2 M10 13,5 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.21016X20 rapsgul RAL 1021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.21086X20 signalgron RAL 6032 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.21087X20 trafikbld RAL 5017 - 2 M10 13,5 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.21084X20 trafikrott RAL 3020 - 2 M10 13,5 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.21088X20 ljusgra RAL 7035 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20
K0270.2101X25 svartgra RAL 7021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.2102X25 ren orange RAL 2004 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.21016X25 rapsgul RAL 1021 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.21086X25 signalgron RAL 6032 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.21087X25 trafikbld RAL 5017 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.21084X25 trafikrott RAL 3020 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.21088X25 ljusgra RAL 7035 - 2 M10 13,5 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 25
K0270.2101X30 svartgra RAL 7021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.2102X30 ren orange RAL 2004 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.21016X30 rapsgul RAL 1021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.21086X30 signalgron RAL 6032 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.21087X30 trafikbld RAL 5017 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.21084X30 trafikrott RAL 3020 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.21088X30 ljusgra RAL 7035 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30
K0270.2101X40 svartgra RAL 7021 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.2102X40 ren orange RAL 2004 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.21016X40 rapsgul RAL 1021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.21086X40 signalgron RAL 6032 - 2 M10 13,5 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.21087X40 trafikbld RAL 5017 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.21084X40 trafikrott RAL 3020 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.21088X40 ljusgra RAL 7035 - 2 M10 13,5 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 40
K0270.2101X50 svartgra RAL 7021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.2102X50 ren orange RAL 2004 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.21016X50 rapsgul RAL 1021 - 2 M10 13,5 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.21086X50 signalgron RAL 6032 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.21087X50 trafikbld RAL 5017 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.21084X50 trafikrott RAL 3020 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.21088X50 ljusgra RAL 7035 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 50
K0270.2101X60 svartgra RAL 7021 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.2102X60 ren orange RAL 2004 - 2 M10 13,5 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.21016X60 rapsgul RAL 1021 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.21086X60 signalgron RAL 6032 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.21087X60 trafikbld RAL 5017 - 2 M10 13,5 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.21084X60 trafikrott RAL 3020 - 2 M10 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.21088X60 ljusgra RAL 7035 - 2 M10 135 18 19,5 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60
K0270.3081X20 svartgra RAL 7021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.3082X20 ren orange RAL 2004 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 20
K0270.30816X20 rapsgul RAL 1021 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.30886X20 signalgron RAL 6032 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 20
K0270.30887X20 trafikbld RAL 5017 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 20
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K0270.30884X20 trafikrott RAL 3020 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.30888X20 ljusgra RAL 7035 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.3081X25 svartgra RAL 7021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.3082X25 ren orange RAL 2004 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 25
K0270.30816X25 rapsgul RAL 1021 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.30886X25 signalgron RAL 6032 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 25
K0270.30887X25 trafikbld RAL 5017 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.30884X25 trafikrott RAL 3020 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.30888X25 ljusgra RAL 7035 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 25
K0270.3081X30 svartgra RAL 7021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 30
K0270.3082X30 ren orange RAL 2004 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 30
K0270.30816X30 rapsgul RAL 1021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 30
K0270.30886X30 signalgron RAL 6032 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 30
K0270.30887X30 trafikbld RAL 5017 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 30
K0270.30884X30 trafikrott RAL 3020 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 30
K0270.30888X30 ljusgra RAL 7035 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 30
K0270.3081X40 svartgra RAL 7021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.3082X40 ren orange RAL 2004 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 40
K0270.30816X40 rapsgul RAL 1021 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.30886X40 signalgron RAL 6032 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 40
K0270.30887X40 trafikbld RAL 5017 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 40
K0270.30884X40 trafikrott RAL 3020 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.30888X40 ljusgra RAL 7035 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.3081X50 svartgra RAL 7021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.3082X50 ren orange RAL 2004 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 50
K0270.30816X50 rapsgul RAL 1021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 50
K0270.30886X50 signalgron RAL 6032 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.30887X50 trafikbld RAL 5017 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 50
K0270.30884X50 trafikrott RAL 3020 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.30888X50 ljusgra RAL 7035 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.3081X60 svartgra RAL 7021 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.3082X60 ren orange RAL 2004 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.30816X60 rapsgul RAL 1021 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 60
K0270.308386X60 signalgron RAL 6032 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.30887X60 trafikbld RAL 5017 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 60
K0270.30884X60 trafikrott RAL 3020 - 3 M8 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 60
K0270.30888X60 ljusgra RAL 7035 - 3 M8 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.3101X20 svartgra RAL 7021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 20
K0270.3102X20 ren orange RAL 2004 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.31016X20 rapsgul RAL 1021 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.31086X20 signalgron RAL 6032 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.31087X20 trafikbla RAL 5017 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 20
K0270.31084X20 trafikrott RAL 3020 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 20
K0270.31088X20 ljusgra RAL 7035 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 20
K0270.3101X25 svartgra RAL 7021 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.3102X25 ren orange RAL 2004 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.31016X25 rapsgul RAL 1021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.31086X25 signalgron RAL 6032 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 25
K0270.31087X25 trafikbla RAL 5017 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 25
K0270.31084X25 trafikrott RAL 3020 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 25
K0270.31088X25 ljusgra RAL 7035 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 2 25
K0270.3101X30 svartgra RAL 7021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 M 22 30
K0270.3102X30 ren orange RAL 2004 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 30
K0270.31016X30 rapsgul RAL 1021 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 30
K0270.31086X30 signalgron RAL 6032 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 30
K0270.31087X30 trafikbld RAL 5017 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 30
K0270.31084X30 trafikrott RAL 3020 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 30
K0270.31088X30 ljusgra RAL 7035 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 30
K0270.3101X40 svartgra RAL 7021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.3102X40 ren orange RAL 2004 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 40
K0270.31016X40 rapsgul RAL 1021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 40
K0270.31086X40 signalgron RAL 6032 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
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K0270.31087X40 trafikbla RAL 5017 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.31084X40 trafikrott RAL 3020 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 40
K0270.31088X40 ljusgra RAL 7035 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 40
K0270.3101X50 svartgra RAL 7021 - 3 M10 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 50
K0270.3102X50 ren orange RAL 2004 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.31016X50 rapsgul RAL 1021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 50
K0270.31086X50 signalgron RAL 6032 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.31087X50 trafikbld RAL 5017 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.31084X50 trafikrott RAL 3020 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 50
K0270.31088X50 ljusgra RAL 7035 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 50
K0270.3101X60 svartgra RAL 7021 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 60
K0270.3102X60 ren orange RAL 2004 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.31016X60 rapsgul RAL 1021 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 60
K0270.31086X60 signalgron RAL 6032 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.31087X60 trafikbld RAL 5017 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 11 22 60
K0270.31084X60 trafikrott RAL 3020 - 3 M10 16 215 23 37 10 24 535 58 80 91,5 11 22 60
K0270.31088X60 ljusgra RAL 7035 - 3 M0 16 21,5 23 37 10 24 535 58 80 915 1 22 60
K0270.4121X25 svartgra RAL 7021 - 4 Mi12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.4122X25 ren orange RAL 2004 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.41216X25 rapsgul RAL 1021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.41286X25 signalgron RAL 6032 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.41287X25 trafikbla RAL 5017 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.41284X25 trafikrott RAL 3020 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.41288X25 ljusgra RAL 7035 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 25
K0270.4121X30 svartgra RAL 7021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.4122X30 ren orange RAL 2004 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.41216X30 rapsgul RAL 1021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.41286X30 signalgron RAL 6032 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.41287X30 trafikbld RAL 5017 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.41284X30 trafikrott RAL 3020 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.41288X30 ljusgra RAL 7035 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 30
K0270.4121X40 svartgra RAL 7021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.4122X40 ren orange RAL 2004 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.41216X40 rapsgul RAL 1021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.41286X40 signalgron RAL 6032 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.41287X40 trafikbla RAL 5017 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.41284X40 trafikrott RAL 3020 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.41288X40 ljusgra RAL 7035 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 40
K0270.4121X50 svartgra RAL 7021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.4122X50 ren orange RAL 2004 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.41216X50 rapsgul RAL 1021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.41286X50 signalgrén RAL 6032 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.41287X50 trafikbld RAL 5017 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.41284X50 trafikrott RAL 3020 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.41288X50 ljusgra RAL 7035 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 50
K0270.4121X60 svartgra RAL 7021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.4122X60 ren orange RAL 2004 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.41216X60 rapsgul RAL 1021 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.41286X60 signalgron RAL 6032 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.41287X60 trafikbld RAL 5017 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.41284X60 trafikrott RAL 3020 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.41288X60 ljusgra RAL 7035 - 4 M12 19 255 275 43 10 26 61 66 95 109 13 24 60
K0270.5161X30 svartgra RAL 7021 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.5162X30 ren orange RAL 2004 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.51616X30 rapsgul RAL 1021 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.51686X30 signalgron RAL 6032 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.51687X30 trafikbld RAL 5017 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.51684X30 trafikrott RAL 3020 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.51688X30 ljusgra RAL 7035 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 30
K0270.5161X40 svartgra RAL 7021 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
K0270.5162X40 ren orange RAL 2004 - 5 M6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
K0270.51616X40 rapsgul RAL 1021 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com  9/10



(
[} - . . - - - o
Lasspak i plast med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Storlek X D DI D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Antal L
grundkropp yta ténder

K0270.51686X40 signalgrén RAL 6032 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
K0270.51687X40 trafikbld RAL 5017 = 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
K0270.51684X40 trafikrott RAL 3020 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
K0270.51688X40 ljusgra RAL 7035 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 40
K0270.5161X50 svartgra RAL 7021 = 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.5162X50 ren orange RAL 2004 - 5 Mi16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.51616X50 rapsgul RAL 1021 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.51686X50 signalgron RAL 6032 = 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.51687X50 trafikbld RAL 5017 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.51684X50 trafikrott RAL 3020 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.51688X50 ljusgra RAL 7035 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 50
K0270.5161X60 svartgra RAL 7021 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
K0270.5162X60 ren orange RAL 2004 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
K0270.51616X60 rapsgul RAL 1021 - 5 M6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
K0270.51686X60 signalgron RAL 6032 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
K0270.51687X60 trafikbld RAL 5017 - 5 M16 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
K0270.51684X60 trafikrott RAL 3020 - 5 M6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
K0270.51688X60 ljusgra RAL 7035 - 5 Mi6 23 30 325 49 12 33 72 77 110 126 155 26 60
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