Fyr-stjarnvred, platta

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Produktbeskrivning:
Enastaende greppsékerhet i kombination med snygg design ger en utmérkt funktion.
Den platta formen gor att de passar for 1aga utrymmen.

Material, utforande:

Grundkropp i hard termoplast, svart.

Holje i mjuk termoplast, svart.

Innergdnga i forzinkad massing.

Yttergdnga i forzinkat stal hallfasthetsklass 5.8.

Anmérkning:
De platta fyr-stjarnvreden fran SYMPA TOUCH finns i 5 storlekar med inner- och
ytterganga.

P4 begéran:
Ytterligare yttergéngor, skruvlangder utforanden och férger.

Artikeloversikt

Fyr-stjarnvred, platta med innergénga

Bestallningsnr. Form D D1 D2 H H1 T L
K0278.3505 K M5 35,5 14,2 15,5 2,8 12,5 -
K0278.3506 K M6 35,5 14,2 15,5 2,8 12,5 -
K0278.4405 K M5 445 17,5 19,3 33 12,5 -
K0278.4406 K M6 445 17,5 19,3 33 12,5 -
K0278.4408 K M8 445 17,5 19,3 3,3 12,5 -
K0278.4410 K M10 445 17,5 19,3 33 12,5 -
K0278.5005 K M5 50,8 23,6 22,1 38 12,5 -
K0278.5006 K M6 50,8 23,6 22,1 38 12,5 -
K0278.5008 K M8 50,8 23,6 22,1 38 12,5 -
K0278.5010 K M10 50,8 23,6 22,1 38 12,5 -
K0278.6306 K M6 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5 -
K0278.6308 K M8 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5 -
K0278.6310 K M10 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5 -
K0278.6312 K M12 63,5 31,7 27,7 4,6 12,5 -
K0278.7608 K M8 76,2 38,1 333 5,6 12,5 -
K0278.7610 K M10 76,2 38,1 333 5,6 12,5 -
K0278.7612 K M12 76,2 38,1 33,3 5,6 12,5 -

K0278.3506X15 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 15

K0278.3506X20 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 20

K0278.3506X25 L M6 355 14,2 15,5 2,8 - 25

K0278.3506X35 L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 - 35

K0278.4406X15 L M6 445 17,5 19,3 33 - 15

K0278.4406X20 L M6 445 17,5 19,3 33 - 20

K0278.4406X25 L M6 445 17,5 19,3 33 - 25

K0278.4406X35 L M6 445 17,5 19,3 33 - 35

K0278.4408X16 L M8 445 17,5 19,3 33 - 16

K0278.4408X25 L M8 445 17,5 19,3 33 - 25

K0278.4408X35 L M8 445 17,5 19,3 33 - 35

K0278.4410X20 L M10 445 17,5 19,3 33 - 20

K0278.4410X30 L M10 445 17,5 19,3 33 - 30

K0278.4410X40 L M10 445 17,5 19,3 33 - 40

K0278.4410X50 L M10 445 17,5 19,3 33 - 50

K0278.5006X15 L M6 50,8 23,6 22,1 38 - 15

K0278.5006X20 L M6 50,8 23,6 22,1 338 - 20

K0278.5006X25 L M6 50,8 23,6 22,1 38 - 25

K0278.5006X35 L M6 50,8 23,6 22,1 38 - 35
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®
Fyr-stjarnvred, platta
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 D2 H H1 T L
K0278.5008X16 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 - 16
K0278.5008X25 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 - 25
K0278.5008X35 L M8 50,8 23,6 22,1 3,8 - 35
K0278.5010X30 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 - 30
K0278.5010X40 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 - 40
K0278.5010X50 L M10 50,8 23,6 22,1 3,8 - 50
K0278.6306X15 L M6 63,5 31,7 21,7 4,6 - 15
K0278.6306X20 L M6 63,5 31,7 27,7 4,6 - 20
K0278.6306X25 L M6 63,5 31,7 27,7 4,6 - 25
K0278.6306X35 L M6 63,5 31,7 27,7 4,6 - 35
K0278.6308X16 L M8 63,5 31,7 27,7 46 - 16
K0278.6308X25 L M8 63,5 31,7 27,7 4,6 - 25
K0278.6308X35 L M8 63,5 31,7 27,7 4,6 - 35
K0278.6310X30 L M10 63,5 31,7 27,7 46 - 30
K0278.6310X40 L M10 63,5 31,7 27,7 4,6 - 40
K0278.6310X50 L M10 63,5 31,7 21,7 4,6 - 50
K0278.7608X16 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 - 16
K0278.7608X25 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 - 25
K0278.7608X35 L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 - 35
K0278.7610X30 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 - 30
K0278.7610X40 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 - 40
K0278.7610X50 L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 - 50

Fyr-stjarnvred, platta med yttergdnga

Bestéllningsnr. Form D D1 D2 H H1 L
K0278.3506X L M6 35,5 14,2 15,5 2,8 15/20/25/35
K0278.4406X L M6 44,5 17,5 19,3 33 15/20/25/35
K0278.4408X L M8 445 17,5 19,3 33 16/25/35
K0278.4410X L M10 445 17,5 19,3 33 20/30/40/50
K0278.5006X L M6 50,8 23,6 22,1 38 15/20/25/35
K0278.5008X L M8 50,8 23,6 22,1 38 16/25/35
K0278.5010X L M10 50,8 23,6 22,1 38 30/40/50
K0278.6306X L M6 63,5 31,7 27,7 46 15/20/25/35
K0278.6308X L M8 63,5 31,7 27,7 46 16/25/35
K0278.6310X L M10 63,5 31,7 27,7 46 30/40/50
K0278.7608X L M8 76,2 38,1 33,3 5,6 16/25/35
K0278.7610X L M10 76,2 38,1 33,3 5,6 30/40/50
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