Fjadrande drag- och tryckstycken med vridsakring, Form H

Artikelbeskrivning/produktbilder

Material:
Stal.

Utférande:
Géngad hylsa forzinkad, bldkromaterad.Géngbult sétthardad,
brunerad.Standardfjéderkraft, forstarkt fiaderkraft.

Beskrivning

Anmarkning:
De fjadrande drag- och tryckstyckena, som dven kallas unversaltryckstycken,
anvands for att |4sa, positionera eller klimma fast olika komponenter. De gangade
bultarna, som ar sékrade genom sexkantformen, kan antingen anvindas som drag-
eller tryckbult.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Fjaderkraft D D1 D2 D3 K F2 H L L1 L3 R SwW T
N N min.
K0977.2112 H standard M12X1,5 M4 55 6,78 16 38 6,12 20 275 1,38 55 8 8
K0977.2116 H standard M16x1,5 M5 8 10 25 7 8,7 28 38 1,3 7 1 10
K0977.2120 H standard M20X1,5 M6 10 122 40 140 10,3 34 47 2,7 9 14 12
K0977.2212 H forstarkt M12X1,5 M4 55 6,78 20 60 6,12 20 275 1,38 55 8 8
K0977.2216 H forstarkt M16x1,5 M5 8 10 35 103 8,7 28 38 1,3 7 1 10
K0977.2220 H forstarkt M20X1,5 M6 10 122 60 175 10,3 34 47 2,7 9 14 12
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