Stodbultar, Form C réfflad yta ﬁ‘l‘

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Kropp i seghdrdat stal.

Utforande:
Kropp seghérdad och brunerad.

Anmérkning:

Stddbultarna anvénds for att stotta obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom anvands de som anslag, stdd och tryckstycken i fixtur- och
verktygsbygge.

| D-gangan kan géngstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det &r ett enkelt sétt
att tillverka stod med ytterganga.
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 D2 E H P SW
K0294.306012 C M6 6 5 3 12,5 4 1
K0294.306025 C M6 6 5 3 25 7 11
K0294.308015 C M8 8 6 4 15 6 13
K0294.308030 C M8 8 6 4 30 9 13
K0294.310020 C M10 10 8 5 20 9 17
K0294.310040 C M10 10 8 5 40 13 17
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Stodbultar, Form C rafflad yta
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 D2 E H P SW
K0294.312025 C M12 12 9,5 6 25 11 19
K0294.312050 C M12 12 9,5 6 50 16 19
K0294.316030 C M16 16 13 8 30 12 24
K0294.316060 C M16 16 13 8 60 20 24
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