Pendelstdd, lutningsvinkel 12°, Form C med ytterganga, avplanad kula, ﬁqt

plan
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Kropp i seghédrdat stél, kula i rullagerstal 1.3505.

Utforande:
Kropp seghérdad, kula hédrdad (50-55 HRC).

Anmérkning:
Pendelstdden anvands som anslag, stod och tryckstycken i fixturbygge. De kan
ocksa byggas in i befintliga spannelement, se till exempel spannelementet “arness®.

Kulan ar vridsakrad.
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Pendelstdd, lutningsvinkel 12°, Form C med ytterganga, avplanad kula,

plan
Artikeloversikt
Bestallningsnr. Form B D2 D3 H E SW Kul-@ Belastningsformaga
max. KN (endast vid
statisk belastning)
K0302.106 C 7 M6 6,7 13 14,5 13 10 10
K0302.108 C 8 M8 6,7 13 14,5 13 10 10
K0302.110 C 10 M10 10 18 21,9 19 16 25
K0302.112 C 12 M12 10 18 21,9 19 16 25
K0302.116 C 16 M16 20 27 33 30 24 90
K0302.120 C 20 M20 20 27 33 30 24 90
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