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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hylsa, tryckstift och fjäder i stål.
Induktiv närhetsbrytare.

Utförande:
Brunerat. Tryckstift härdat.

Anmärkning:
Via den inbyggda ändlägesbrytaren kan en elektrisk styrsignal utlösas.
Spänning: U = 10–30 V DC
Ström: I max. = 200 mA
Temperaturområde: -25 °C–+70 °C
Skyddsklass: IP 67

Säkerhet:
Fjädrande tryckstycken med status sensor bör inte användas för personskydd.

Ritningsinformation:
3) Kabel Ø 3,5 mm; längd ca 2 m
4) LED-indikering

BN = brun
BK = svart
BU = blå

Användningsexempel för positionsavläsning:
Pos. 1: skjutdel ihakad
Pos. 2: skjutdel ej ihakad

Ritningar
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Artikelöversikt

Fjädrande tryckstycken med status sensor

Beställningsnr. Utförande 2 D D1 H L L1 Brytkontakt
fr.o.m. slag H1

Fjäderkraft
början

F1 ca N

Fjäderkraft
slut

F2 ca N
K0656.5061 öppnare M6 2,7 2 27 3 1,2 - 1,6 7 20
K0656.5081 öppnare M8 4 2 29 3 1,2 - 1,8 15 30
K0656.5101 öppnare M10 4,5 3 36 4 2,2 - 2,8 26 44
K0656.5062 slutare M6 2,7 2 27 3 1,2 - 1,6 7 20
K0656.5082 slutare M8 4 2 29 3 1,2 - 1,8 15 30
K0656.5102 slutare M10 4,5 3 36 4 2,2 - 2,8 26 44


