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Fjadrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Hylsa i stal hallfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i stal.

Fjader i fjaderstal kl. D.

Utforande:
Brunerat. Tryckstift hardat.

Ritningsinformation:
1) Gangstift limmat

Ritningar
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Fjadrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stal

Artikeloversikt

Fjadrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stal

Bestéllningsnr. D D1 H L T N S Fjaderkraft Fjaderkraft Bestallningsnr.
borjan slut Monteringsnyckel
F1caN F2caN

K0317.03 M3 1 15 10 1 04 07 0,5 3 K0317.903
K0317.04 M4 15 15 15 06 06 13 5 16 K0317.904
K0317.05 M5 24 23 18 08 08 15 6 20 K0317.905
K0317.06 M6 27 25 20 1 1 2 7 20 K0317.906
K0317.08 M8 35 3 2 14 12 25 9 35 K0317.908
K0317.10 M10 4 3 2 14 16 3 9 35 K0317.910
K0317.12 M12 6 4 28 2 2 4 12 55 K0317.912
K0317.16 M16 7,5 5 32 25 25 5 45 100 K0317.916
K0317.20 M20 10 7 40 3 2,5 6 60 120 -

K0317.24 M24 12 10 52 3 25 8 80 160 -

K0317.104 M4 15 15 15 06 06 13 2 7 K0317.904
K0317.105 M5 24 23 18 08 08 15 3 10 K0317.905
K0317.106 M6 27 25 20 1 1 2 3 9 K0317.906
K0317.108 M8 35 3 2 14 12 25 4 16 K0317.908
K0317.110 M10 4 3 22 14 16 3 4 16 K0317.910
K0317.112 M12 6 4 28 2 2 4 5 27 K0317.912
K0317.116 M16 75 5 32 25 25 5 20 45 K0317.916
K0317.205 M5 24 23 18 08 08 15 1 29 K0317.905
K0317.206 M6 27 25 20 1 1 2 14 37 K0317.906
K0317.208 M8 35 3 2 14 12 25 22 65 K0317.908
K0317.210 M10 4 3 22 14 16 3 19 70 K0317.910
K0317.212 M12 6 4 28 2 2 4 25 85 K0317.912
K0317.216 M16 75 5 32 25 25 5 60 150 K0317.916
K0317.220 M20 10 7 40 3 2,5 6 75 190 -

K0317.224 M24 12 10 52 3 2,5 8 95 240 -
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