°
Fjadrande tryckstycken med insexkant och kula, forstarkt fjaderkraft,
med gangsakring
Artikelbeskrivning/produktbilder
KIPPlock Beskrivning
Material:
) Hylsa i stal hallfasthetsklass 5.8.
7 Kula i stal.
Fjader i fjaderstal kl. D.
Gangsakring i nylon.
Utforande:
Brunerat. Kulan hérdad.
Ritningsinformation:
L2 = ca tva gangvarv
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Artikeldversikt
Fjadrande tryckstycken med insexkant och kula, forstarkt fjaderkraft, med gangsékring
Bestallningsnr. D DI H L L1 S Fjaderkraft Fjaderkraft Iskruvnings- Utskruvningsmoment
borjan slut moment caNm
FicaN F2caN caNm
K0325.203 M3 15 04 9 4 15 5 7 0,1 0,07
K0325.204 M4 25 08 10 5 2 12 22 0,18 0,12
K0325.205 M5 3 09 14 6 25 19 30 0,12 0,08
K0325.206 M6 35 1 15 7 3 28 40 0,44 0,21
K0325.208 M8 5 15 18 8 4 47 73 1,1 0,38
K0325.210 MIO 6 2 23 9 5 66 100 1,3 06
K0325.212 Mi2 8 25 26 10 6 66 120 2 1,3
K0325.216 M6 10 35 33 14 8 i) 180 3,9 3
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