Fjadrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, forstarkt

fjaderkraft, med gangsakring
Artikelbeskrivning/produktbilder

waearny KIPPlOCK Beskrivnin
@ g
Material:

Hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Fjader 1.4310.

Gangsakring i nylon.

Utforande:
Blankt. Tryckstift héardat.

Ritningsinformation:
L2 = ca tva gédnglangder

1) Gangstift limmat
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Artikeloversikt

Fjadrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, forstérkt fjaderkraft, med gédngsékring
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Fjadrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, forstarkt
fjaderkraft, med gangsakring
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. D DI H LLIT N S Fjaderkraft Fjaderkraft Iskruvnings- Utskruvningsmoment Bestallningsnr.
borjan slut moment ca Nm Monteringsnyckel
F1caN F2caN caNm
K0329.212 M2 6 4 2810 2 2 4 19 74 2 1,3 K0317.912
K0329.205 M5 24 2318 7 08 08 1,5 9 26 0,12 0,08 K0317.905
K0329.206 M6 27 25207 1 1 2 11 35 0,45 0,22 K0317.906
K0329.208 M8 35 3 22 8 14 12 25 15 48 1,05 0,37 K0317.908
K0329.210 MIO 4 3 229 1416 3 15 58 1,3 0,6 K0317.910
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