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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Automatstål.

Utförande:
Blankt, härdat.

Anmärkning:
Om en slitstark och exakt spärr krävs kan spärrstyckena användas i kombination
med fjädrande tryckstycken, i synnerhet med förstärkt fjädertryck.

Ritningar

Artikelöversikt

Spärrstycken

Beställningsnr. Passar
till fjädrande
tryckstycke D

D D1 D2 H L L1

K0332.04015 - / M4 4 mått från aktuell produktsida 1,5 mått från aktuell produkt 5 0,5
K0332.05020 Ø4 / M5 5 mått från aktuell produktsida 2 mått från aktuell produkt 6 0,5
K0332.06020 Ø5 / M6 6 mått från aktuell produktsida 2 mått från aktuell produkt 8 0,7
K0332.08030 Ø6 / M8 8 mått från aktuell produktsida 3 mått från aktuell produkt 10 1
K0332.10040 Ø8 / M10 10 mått från aktuell produktsida 4 mått från aktuell produkt 12 1,2
K0332.12060 Ø10 / M12 12 mått från aktuell produktsida 6 mått från aktuell produkt 14 1,5
K0332.16080 Ø12 / M16 16 mått från aktuell produktsida 8 mått från aktuell produkt 18 2


