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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.

Utförande:
Hus blankt.
Bult förnicklad.
Stift blankt
Vred i rostfritt stål, blankt.

Anmärkning:
Fästskruvar M2 eller M3 ingår.
Monteringsmöjlighet Form A
för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet Form B
för plattjocklek 12 till 20 mm.

Tillbehör:
Spännplattor K1062

Ritningsinformation:
1) Platta

Ritningar

Artikelöversikt
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Artikelöversikt

Spännreglar med vred, platta

Beställningsnr. D D1 D2 D3 D4 H H1 L M D5 D6 D7 D8 T T1 Spännkraft
N

Skjuvkraft
kN

Dragkraft F
kN

Temperaturbeständighet

K1061.5162 5 14 25 20 21 11,5 6,5 15,5 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10 60 1,8 1,2 ≤200 °C
K1061.8172 8 18 34 32 28 15,4 10 17 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14 90 3,2 2,6 ≤200 °C
K1061.8232 8 18 34 32 28 15,4 10 23 M3x4 18 35 6,5 3,4 12 12-20 90 3,2 2,6 ≤200 °C


