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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i rostfritt stål.
Bultar i stål eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.

Utförande:
Hus blankt.
Bult stål seghärdad och förnicklad.
Bult rostfritt stål seghärdad.
Vred glasfiberförstärkt, svart eller blankt.
Kula seghärdad.

Anmärkning:
Monteringsmått, Form A för plattjocklek 6 mm eller 12 mm.
Monteringsmått, Form B för plattjocklek upp till 20 mm.
Inklusive fästskruvar M2 resp. M3.

OBS!
De angivna dragkrafterna gäller endast tillsammans med fästhylsor K1065.

Tillbehör:
Fästhylsa K1065

Ritningar



K1064
Kulspärrbultar med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Ritningar

Artikelöversikt

Kulspärrbultar med vred

Beställningsnr. Material
komponent

Utförande 2 D D1 D2 D3 D4 H H1 L2 L5 M D5 D6 D7 D8 T T1 Spännkraft
N

Skjuvkraft
kN

Dragkraft F
kN

Temperaturbeständighet

K1064.620 polyamid bult stål 14 6 25 25 21 24,5 6,5 19,514 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10 30 3 0,5 ≤130 °C
K1064.1022 polyamid bult stål 18 10 34 34 28 31 10 21,516 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14 50 9 1,5 ≤130 °C
K1064.1028 polyamid bult stål 18 10 34 34 28 31 10 27,522 M3x4 18 35 6,5 3,41212-20 50 9 1,5 ≤130 °C
K1064.1620 rostfritt stål bult i rostfritt stål 14 6 25 25 21 24,5 6,5 19,514 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10 30 3 0,5 ≤130 °C
K1064.11022 rostfritt stål bult i rostfritt stål 18 10 34 34 28 31 10 21,516 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14 50 9 1,5 ≤130 °C
K1064.11028 rostfritt stål bult i rostfritt stål 18 10 34 34 28 31 10 27,522 M3x4 18 35 6,5 3,41212-20 50 9 1,5 ≤130 °C


