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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i stål.
Kulor och fjäder i rostfritt stål.

Utförande:
Förnicklat hus.
Seghärdade kulor.

Anmärkning:
De 3 kulorna inne i bussningen håller spärrbulten med angiven hållkraft.
Monteringsmöjlighet 1: plattjocklek min. 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2: plattjocklek max. 10 mm.
Monteringsmöjlighet 3: plattjocklek >10 mm.
Monteringsmöjlighet 4: bottenhål.

På begäran:
Lämplig mutter.

Tillbehör:
Spärrbultar K1067.
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Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Spännkraft
N

Skjuvkraft
kN

Temperaturbeständighet

K1066.7 7 1,8 ≤180 °C
K1066.15 15 1,8 ≤180 °C
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