Instillningsbultar utan flans i stal eller rostfritt stdl med knopp i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Stalutforande:
Lasstift hardat:
Hallfasthetsklass 5.8.

Utférande i rostfritt stal:
Lasstift hardat:

Géangad hylsa 1.4305.
Lasstift 1.4034.

Lasstift ej hardat:
Géangad hylsa 1.4305.
Lasstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgra termoplast.

Utférande:
Stalutforande:
Lasstift hérdat, slipat och brunerat.

Utférande i rostfritt stal:
Lasstift hardat, slipat och blankt.
Lasstift ej hérdat, slipat och brunerat.

Anmaérkning:

Installningsbultarna anvéands dar sparrldget inte far forskjutas av tvéarkrafter. Man

maste dra ut bulten manuellt for att kunna dndra spérrldget.

En skruvbricka kan levereras for att instéllningsbulten ska kunna skruvas i. Den
skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget l4ge, sa att medbringarstiften

kan greppa i sparet.

Pa begéran:
Specialutforanden.

Ritningsinformation:
Form G: utan lasmutter
Form H: med lasmutter

1) Lasbult med skruvbricka
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Instillningsbultar utan flans i stal eller rostfritt stdl med knopp i plast

Artikeloversikt

Instéllningsbultar utan flins

Bestéllningsnr.  Form Material Grundkroppens D D1 D2 L L1 L2 Slag Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft Bestallningsnummer
grundkropp yta S borjan slut skruvbricka
F1caN F2caN
K0343.1903 G stal hérdat 3 M6x0,75 14 31,517 11 35 0,8 4,5 10 K0344.99
K0343.1004 G stal hérdat 4 M8x1 18 38,521 135 4 1,3 6 12 K0344.90
K0343.1105 G stél hardat 5 M10x1 21 43524145 5 1,3 5 12 K0344.91
K0343.1206 G stal hérdat 6 Mi12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 1,8 6 14 K0344.92
K0343.1308 G stal hérdat 8 Mi6x1,5 33 68 36 24 8 2,3 15 35 K0344.93
K0343.1410 G stél hardat 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 2,8 15 34 K0344.94
K0343.1412 G stal hérdat 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 2,8 15 39 K0344.94
K0343.1516 G stal hérdat 16 M24x2 40 96 50 30 16 3,2 20 46 K0344.95
K0343.01903 G rostfritt stal hardat 3 M6x0,75 14 31,517 11 35 0,8 45 10 K0344.99
K0343.01004 G rostfritt stal hérdat 4 M8x1 18 38,521 135 4 1,3 6 12 K0344.90
K0343.01105 G rostfritt stal hérdat 5 M10x1 21 43524145 5 1,3 5 12 K0344.91
K0343.01206 G rostfritt stal hardat 6 Mi12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 1,8 6 14 K0344.92
K0343.01308 G rostfritt stal hérdat 8 Mi6x1,5 33 68 36 24 8 2,3 15 35 K0344.93
K0343.01410 G rostfritt stal hérdat 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 2,8 15 34 K0344.94
K0343.01412 G rostfritt stal hardat 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 2,8 15 39 K0344.94
K0343.01516 G rostfritt stal hérdat 16 M24x2 40 96 50 30 16 3,2 20 46 K0344.95
K0343.11903 G rostfritt stal ohérdat 3 M6x0,75 14 31,517 11 35 0,8 45 10 K0344.99
K0343.11004 G rostfritt stal ohérdat 4 M8x1 18 38521135 4 1,3 6 12 K0344.90
K0343.11105 G rostfritt stal ohérdat 5 M10x1 21 43524145 5 1,3 5 12 K0344.91
K0343.11206 G rostfritt stal ohérdat 6 Mi2x1,5 25 51,7 28 17,7 6 1,8 6 14 K0344.92
K0343.11308 G rostfritt stal ohérdat 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 2,3 15 35 K0344.93
K0343.11410 G rostfritt stal ohérdat 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 2,8 15 34 K0344.94
K0343.11412 G rostfritt stal ohérdat 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 2,8 15 39 K0344.94
K0343.11516 G rostfritt stal ohérdat 16 M24x2 40 96 50 30 16 3,2 20 46 K0344.95
K0343.2903 H stal hérdat 3 M6x0,75 14 31,517 11 35 0,8 4,5 10 K0344.99
K0343.2004 H stal hérdat 4 M8x1 18 38521135 4 1,3 6 12 K0344.90
K0343.2105 H stél hardat 5 M10x1 21 43524145 5 1,3 5 12 K0344.91
K0343.2206 H stal hérdat 6 Mi2x1,5 25 51,7 28 17,7 6 1,8 6 14 K0344.92
K0343.2308 H stal hardat 8 Mi6x1,5 33 68 36 24 8 2,3 15 35 K0344.93
K0343.2410 H stal hardat 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 2,8 15 34 K0344.94
K0343.2412 H stal hérdat 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 2,8 15 39 K0344.94
K0343.2516 H stal hardat 16 M24x2 40 96 50 30 16 3,2 20 46 K0344.95
K0343.02903 H rostfritt stal hérdat 3 M6x0,75 14 31,517 11 35 0,8 4,5 10 K0344.99
K0343.02004 H rostfritt stal hérdat 4 M8x1 18 38521 135 4 1,3 6 12 K0344.90
K0343.02105 H rostfritt stal hardat 5 M10x1 21 43524145 5 1,3 5 12 K0344.91
K0343.02206 H rostfritt stal hardat 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 1,8 6 14 K0344.92
K0343.02308 H rostfritt stal hérdat 8 Mi6x1,5 33 68 36 24 8 2,3 15 35 K0344.93
K0343.02410 H rostfritt stal hardat 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 2,8 15 34 K0344.94
K0343.02412 H rostfritt stal hardat 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 2,8 15 39 K0344.94
K0343.02516 H rostfritt stal hérdat 16 M24x2 40 96 50 30 16 3,2 20 46 K0344.95
K0343.12903 H rostfritt stal ohérdat 3 M6x0,75 14 31,517 11 35 0,8 45 10 K0344.99
K0343.12004 H rostfritt stal ohérdat 4 M8l 18 38,521 135 4 1,3 6 12 K0344.90
K0343.12105 H rostfritt stal ohérdat 5 M10x1 21 43524145 5 1,3 5 12 K0344.91
K0343.12206 H rostfritt stal ohérdat 6 Mi12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 1,8 6 14 K0344.92
K0343.12308 H rostfritt stal ohérdat 8 Mi6x1,5 33 68 36 24 8 2,3 15 35 K0344.93
K0343.12410 H rostfritt stal ohérdat 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 2,8 15 34 K0344.94
K0343.12412 H rostfritt stal ohérdat 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 2,8 15 39 K0344.94
K0343.12516 H rostfritt stal ohérdat 16 M24x2 40 96 50 30 16 3,2 20 46 K0344.95
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