Slat installningsbultar utan flans i stal eller rostfritt stal med knopp i

plast
Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Material:

Stalutforande:

LAsstift hardat:

Hylsa 1.0403 svetsbar.
Lasstift hallfasthetsklass 5.8.

Utforande i rostfritt stal:
Lésstift hardat:

Hylsa 1.4301 svetsbar.
Lasstift 1.4034.

Lésstift ej hardat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
L&sstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgré termoplast.

Utférande:
Stalutforande:
Lasstift hdrdat, slipat och brunerat.

Utférande i rostfritt stal:
Lasstift hérdat, slipat och blankt.
Lasstift ej hdrdat, slipat och brunerat.

Anmaérkning:

Kinn

Instéllningsbultarna anvands dér sparrldget inte far fordndras av tvirgéende krafter.

Man méste dra ut bulten manuellt for att kunna dndra sparrldget.

Ska den ska vara urdragen en langre tid utan att lasstiftet hoppar tillbaka, sa ska

Form M anvéndas.

Det gar att montera specialhandtag pa den utstickande, gangade tappen i Form
N. Den kan dessutom anvéndas for att mandvrera instéliningsbulten, till exempel
automatiskt (programstyrt) med hjélp av en pneumatisk cylinder eller med

fidrrmandvrering via bowdenkablar.

Om installningsbulten svetsas fast, ska hylsan héftas sa att fjddern inte skadas

termiskt p& grund av hoga temperaturer.

P& begéran:
Specialutforanden.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Material Grundkroppens D DI D2 L L1 Slag F x 30° Fjaderkraft Fjaderkraft
grundkropp yta S borjan slut
FicaN F2caN
K0347.1105 L stal hardat 5 12 21 47 24 5 1,3 5 12
K0347.1206 L stal hardat 6 14 25 56 28 6 1,8 6 14
K0347.1308 L stal hardat 8 18 33 74 36 8 2,3 15 35
K0347.1410 L stal hardat 10 22 33 80 40 10 2,8 15 34
K0347.01105 L rostfritt stal hardat 5 12 21 47 24 5 1,3 5 12
K0347.01206 L rostfritt stal hardat 6 14 25 56 28 6 1,8 6 14
K0347.01308 L rostfritt stal hardat 8 18 33 74 36 8 2,3 15 35
K0347.01410 L rostfritt stal hardat 10 22 33 80 40 10 2,8 15 34
K0347.11105 L rostfritt stal ohérdat 5 12 21 47 24 5 1,3 5 12
K0347.11206 L rostfritt stal ohérdat 6 14 25 56 28 6 1,8 6 14
K0347.11308 L rostfritt stal ohérdat 8 18 33 74 36 8 2,3 15 35
K0347.11410 L rostfritt stal ohérdat 10 22 33 80 40 10 2,8 15 34
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