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Fjadrande sidotryckstycken med gangad hylsa

Artikelbeskrivning/produktbilder

G Beskrivning
((i = 4 Material:
¥ '(((((((((,((&(((, N = LW Stal.
((((‘, -~ — Utférande:
= Tryckstift i stél, hérdat och forzinkat.

- Hylsa blaforzinkad.

Anmarkning:

De fjadrande tryckstyckena med gangad hylsa kan stéllas in individuellt for delens
som ska spannas fast. Den gangade hylsan ar dessutom [amplig for iskruvning i tunn
plét eftersom den kan fastas med en eller tvd muttrar.

W och Z enligt kundens uppgifter.

Ritningsinformation:
1) Monteringsverktyg
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Artikeloversikt

Fjadrande sidotryckstycken utan titning

Bestallningsnr. D D1 K L L1 +S SW X F Bestéllningsnr.
caN monterings-
verktyg
K0371.1020X12 M12 5 2x60° 11,5 6,7 0,8 10 1,6 20 K0371.06
K0371.1020X20 M12 5 2x60° 19 6,7 0,8 10 1,6 20 K0371.06
K0371.1020X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 0,8 10 1,6 20 K0371.06
K0371.1050X12 M12 5 2x60° 11,5 6,7 0,8 10 1,6 50 K0371.06
K0371.1050X20 M12 5 2x60° 19 6,7 0,8 10 1,6 50 K0371.06
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Fjadrande sidotryckstycken med gangad hylsa

Artikeloversikt
Bestéllningsnr. D D1 K L L1 +S SW X F Bestallningsnr.
caN monterings-
verktyg
K0371.1050X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 0,8 10 1,6 50 K0371.06
K0371.1100X12 M12 5 2x60° 1,5 6,7 0,8 10 1,6 100 K0371.06
K0371.1100X20 M12 5 2x60° 19 6,7 0,8 10 1,6 100 K0371.06
K0371.1100X27 M12 5 2x60° 26,5 6,7 0,8 10 1,6 100 K0371.06
K0371.1040X12 M12 6 2x60° 1,5 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.1040X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.1040X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.1075X12 M12 6 2x60° 1,5 10,7 1 10 1,8 75 K0371.06
K0371.1075X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 1,8 75 K0371.06
K0371.1075X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 75 K0371.06
K0371.1150X12 M12 6 2x60° 1,5 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.1150X20 M12 6 2x60° 19 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.1150X27 M12 6 2x60° 26,5 10,7 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.1100X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16,7 1,6 16 3.2 100 K0371.10
K0371.1100X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16,7 1,6 16 3,2 100 K0371.10
K0371.1100X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16,7 1,6 16 3.2 100 K0371.10
K0371.1200X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16,7 1,6 16 3.2 150 K0371.10
K0371.1200X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16,7 1,6 16 3,2 150 K0371.10
K0371.1200X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16,7 1,6 16 3.2 150 K0371.10
K0371.1300X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16,7 1,6 16 3.2 200 K0371.10
K0371.1300X29 M18X1,5 10 2,5x60° 31,5 16,7 1,6 16 3,2 200 K0371.10
K0371.1300X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16,7 1,6 16 3.2 200 K0371.10
Fjadrande sidotryckstycken med tétning
Bestéllningsnr. D D1 K L L1 S SW X F Bestallningsnr.
caN monterings-
verktyg
K0371.3020X12 M12 5 2x60° 11,5 6 08 10 1,6 20 K0371.06
K0371.3020X20 M12 5 2x60° 19 6 08 10 1,6 20 K0371.06
K0371.3020X27 M12 5 2x60° 26,5 6 08 10 1,6 20 K0371.06
K0371.3050X12 M12 5 2x60° 11,5 6 08 10 1,6 50 K0371.06
K0371.3050X20 M12 5 2x60° 19 6 08 10 1,6 50 K0371.06
K0371.3050X27 M12 5 2x60° 26,5 6 08 10 1,6 50 K0371.06
K0371.3100X12 M12 5 2x60° 11,5 6 08 10 1,6 100 K0371.06
K0371.3100X20 M12 5 2x60° 19 6 08 10 1,6 100 K0371.06
K0371.3100X27 M12 5 2x60° 26,5 6 08 10 1,6 100 K0371.06
K0371.3040X12 M12 6 2x60° 115 10 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.3040X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.3040X27 M12 6 2x60° 26,5 10 1 10 1,8 40 K0371.06
K0371.3075X12 M12 6 2x60° 115 10 1 10 1,8 75 K0371.06
K0371.3075X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 75 K0371.06
K0371.3075X27 M12 6 2x60° 26,5 10 1 10 1,8 75 K0371.06
K0371.3150X12 M12 6 2x60° 115 10 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.3150X20 M12 6 2x60° 19 10 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.3150X27 M12 6 2x60° 26,5 10 1 10 1,8 100 K0371.06
K0371.3100X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16 1,6 16 3,2 100 K0371.10
K0371.3100X29 M18X1,5 10 2,5%60° 315 16 1,6 16 32 100 K0371.10
K0371.3100X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16 1,6 16 3,2 100 K0371.10
K0371.3200X16 M18X1,5 10 2,5x60° 18 16 1,6 16 3,2 150 K0371.10
K0371.3200X29 M18X1,5 10 2,5x60° 315 16 16 16 32 150 K0371.10
K0371.3200X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16 1,6 16 3,2 150 K0371.10
K0371.3300X16 M18X1,5 10 2,5%60° 18 16 1,6 16 3,2 200 K0371.10
K0371.3300X29 M18X1,5 10 2,5x60° 315 16 16 16 32 200 K0371.10
K0371.3300X43 M18X1,5 10 2,5x60° 45 16 16 16 32 200 K0371.10
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Fjadrande sidotryckstycken med gangad hylsa

Artikeloversikt
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