Kultryckskruvar med huvud rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

smvarn Beskrivnin
Rost g
frei

Material:
Rostfritt stal.
Utforande:
Blank.
Anmérkning:

Form A med hel kula anvands nér en ren, polerad tryckyta krdvs. Med den avplanade
kulan i Form B kan man klamma fast, spanna eller stotta ej pa planparallella ytor
eftersom den rorligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.

Ritningsinformation:
Form A: med hel kula
Form B: med avplanad kula
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Artikeloversikt
Kultryckskruvar med huvud, rostfritt stal
Bestallningsnr. Form D D1 D3 L L1 L2 Kul-@ SW Belastningsformaga

max. kN (endast vid
statisk belastning)

K0381.10410 A M4 - 7 9,9 21 4 2,5 3 3,5
K0381.10416 A M4 - 7 15,9 21 4 2,5 3 3,5
K0381.10420 A M4 - 7 19,9 21 4 2,5 3 3,5
K0381.10512 A M5 - 8,5 12,1 24 5 3 4 4,5
K0381.10516 A M5 - 8,5 16,1 24 5 3 4 45
K0381.10520 A M5 - 8,5 20,1 24 5 3 4 4,5
K0381.10620 A M6 - 10 20,8 3 6 4 5 9

K0381.10630 A M6 - 10 30,8 3 6 4 5 9

K0381.10640 A M6 - 10 40,8 16 6 4 5 9

K0381.10820 A M8 - 13 21,2 35 8 55 6 15
K0381.10835 A M8 - 13 36,2 35 8 55 6 15
K0381.10850 A M8 - 13 51,2 2 8 55 6 15
K0381.11025 A M10 - 16 26,7 45 10 7 8 20
K0381.11040 A M10 - 16 a7 45 10 7 8 20
K0381.11060 A M10 - 16 61,7 28 10 7 8 20
K0381.11230 A M12 - 18 32 5 12 8,5 10 30
K0381.11250 A M12 - 18 52 5 12 8,5 10 30
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Kultryckskruvar med huvud rostfritt stal

Artikeldversikt
Bestallningsnr. Form D D1 D3 L L L2 Kul-@ SW Belastningsformaga
max. KN (endast vid
statisk belastning)

K0381.11280 A M12 - 18 82 4 12 8,5 10 30
K0381.11640 A M16 - 24 43,3 6 16 12 14 60
K0381.11660 A M16 - 24 63,3 6 16 12 14 60
K0381.11680 A M16 - 24 83,3 3% 16 12 14 60
K0381.20410 B M4 1,4 7 9,7 21 4 2,5 3 35
K0381.20416 B M4 1,4 7 15,7 21 4 2,5 3 35
K0381.20420 B M4 1,4 7 19,7 21 4 2,5 3 35
K0381.20512 B M5 2 8,5 11,7 24 5 3 4 45
K0381.20516 B M5 2 8,5 15,7 2,4 5 3 4 4,5
K0381.20520 B M5 2 8,5 19,7 24 5 3 4 45
K0381.20620 B M6 32 10 20 3 6 4 5 9

K0381.20630 B M6 3,2 10 30 3 6 4 5 9

K0381.20640 B M6 32 10 40 16 6 4 5 9

K0381.20820 B M8 45 13 20 35 8 55 6 15
K0381.20835 B M8 45 13 35 35 8 55 6 15
K0381.20850 B M8 45 13 50 22 8 55 6 15
K0381.21025 B M10 6 16 25 45 10 7 8 20
K0381.21040 B M10 6 16 40 45 10 7 8 20
K0381.21060 B M10 6 16 60 28 10 7 8 20
K0381.21230 B M12 7,2 18 30 5 12 8,5 10 30
K0381.21250 B M12 7,2 18 50 5 12 8,5 10 30
K0381.21280 B M12 7,2 18 80 4 12 8,5 10 30
K0381.21640 B M16 10,7 24 40 6 16 12 14 60
K0381.21660 B M16 10,7 24 60 6 16 12 14 60
K0381.21680 B M16 10,7 24 80 3% 16 12 14 60
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