Positionsvisare

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:

Hus i polyamid 6.
Halaxel i stal.
Siktfonster i plast.
Géngat stift i stal.

Utférande:

Hus slagfast.

Halaxel brunerad.

Géangat stift svart

Sifferhjul svarta, siffror vita.

Anmérkning:

Med positionsvisare kan man avldsa de instéllda matvardena direkt.

Dessutom kan man valja visningsvérdet per spindelvarv (motsvarande spindelns
stigning), sé att de olika visningsvédrdena kan realiseras med ett utvaxlingsdrev.

Positionsvisarna ar sma och behindiga men har dnda mycket tydlig visning. De

ar speciellt [ampliga for sma spindelavstind och sma axeldiametrar och har ett

vridmomentstod som monteras i ett hal pa motsatta sidan.

** Ange monteringsldge vid 1:a asterisken och rékneriktning vid den 2:a asterisken.
(Se bestallningsexempel ”"Monteringslage, rakneriktning”).

Tekniska data

— Rékneverk bestéende av 3 dekader
— Sifferhdjd ca 4 mm

— Hélaxel-@ 10 H7 mm

— Temperaturbestindiga upp till 80 °C
— Olje- och lésningsmedelbestindiga

P& begéran:
— Drivaxel i rostfritt stal
— Visning for tum

Tillbehor:
— Reduceringshylsa K0412
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0100 = 1 mm stigning, 1 = monteringslage
1 = kommastlle 1:a
positionen fran hoger.

Rékneriktning (1 - 2):

Farg (1 - 2):
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Tex K0408.01001111

1 = medurs (stigande varden)
2 = moturs (stigande varden)

T.ex K0408.01001111
1 = fdrg orange
2 = fdrg svart

Artikeloversikt

Positionsvisare
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Farg B D H L Stigning Monteringsldge Rékneriktning Indikering Komma max.
grundkropp efter ett pastille  Varvtal
varv v/min
K0408.01001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 1 1 01,0 1 500
K0408.01001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 1 2 01,0 1 500
K0408.01001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 2 1 01,0 1 500
K0408.01001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 2 2 01,0 1 500
K0408.01001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 3 1 01,0 1 500
K0408.01001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 3 2 01,0 1 500
K0408.01001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 4 1 01,0 1 500
K0408.01001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 1 4 2 01,0 1 500
K0408.02001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 1 1 02,0 1 500
K0408.02001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 1 2 02,0 1 500
K0408.02001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 2 1 02,0 1 500
K0408.02001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 2 2 02,0 1 500
K0408.02001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 3 1 02,0 1 500
K0408.02001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 3 2 02,0 1 500
K0408.02001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 4 1 02,0 1 500
K0408.02001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2 4 2 02,0 1 500
K0408.02501111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 1 1 02,5 1 500
K0408.02501121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 1 2 02,5 1 500
K0408.02501211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 2 1 02,5 1 500
K0408.02501221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 2 2 02,5 1 500
K0408.02501311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 3 1 02,5 1 500
K0408.02501321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 3 2 02,5 1 500
K0408.02501411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 4 1 02,5 1 500
K0408.02501421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 2,5 4 2 02,5 1 500
K0408.03001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 1 1 03,0 1 500
K0408.03001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 1 2 03,0 1 500
K0408.03001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 2 1 03,0 1 500
K0408.03001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 2 2 03,0 1 500
K0408.03001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 3 1 03,0 1 500
K0408.03001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 3 2 03,0 1 500
K0408.03001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 4 1 03,0 1 500
K0408.03001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 3 4 2 03,0 1 500
K0408.04001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 1 1 04,0 1 375
K0408.04001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 1 2 04,0 1 375
K0408.04001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 2 1 04,0 1 375
K0408.04001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 2 2 04,0 1 375
K0408.04001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 3 1 04,0 1 375
K0408.04001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 3 2 04,0 1 375
K0408.04001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 4 1 04,0 1 375
K0408.04001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 4 4 2 04,0 1 375
K0408.05001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 1 1 05,0 1 300
K0408.05001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 1 2 05,0 1 300
K0408.05001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 2 1 05,0 1 300
K0408.05001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 2 2 05,0 1 300
K0408.05001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 3 1 05,0 1 300
K0408.05001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 3 2 05,0 1 300
K0408.05001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 4 1 05,0 1 300
K0408.05001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 5 4 2 05,0 1 300
K0408.06001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 1 1 06,0 1 250
K0408.06001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 1 2 06,0 1 250
K0408.06001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 2 1 06,0 1 250
K0408.06001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 2 2 06,0 1 250
K0408.06001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 3 1 06,0 1 250
K0408.06001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 3 2 06,0 1 250
K0408.06001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 4 1 06,0 1 250
K0408.06001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 6 4 2 06,0 1 250
K0408.08001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 1 1 08,0 1 180
K0408.08001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 1 2 08,0 1 180
K0408.08001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 2 1 08,0 1 180
K0408.08001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 2 2 08,0 1 180
K0408.08001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 3 1 08,0 1 180
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grundkropp efter ett pastille  Varvtal
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K0408.08001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 3 2 08,0 1 180
K0408.08001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 4 1 08,0 1 180
K0408.08001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 8 4 2 08,0 1 180
K0408.10001111 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 1 1 10,0 1 150
K0408.10001121 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 1 2 10,0 1 150
K0408.10001211 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 2 1 10,0 1 150
K0408.10001221 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 2 2 10,0 1 150
K0408.10001311 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 3 1 10,0 1 150
K0408.10001321 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 3 2 10,0 1 150
K0408.10001411 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 4 1 10,0 1 150
K0408.10001421 ren orange RAL 2004 26 10 33 22 10 4 2 10,0 1 150
K0408.01001112 svart 26 10 33 22 1 1 1 01,0 1 500
K0408.01001122 svart 26 10 33 22 1 1 2 01,0 1 500
K0408.01001212 svart 26 10 33 22 1 2 1 01,0 1 500
K0408.01001222 svart 26 10 33 22 1 2 2 01,0 1 500
K0408.01001312 svart 26 10 33 22 1 3 1 01,0 1 500
K0408.01001322 svart 26 10 33 22 1 3 2 01,0 1 500
K0408.01001412 svart 26 10 33 22 1 4 1 01,0 1 500
K0408.01001422 svart 26 10 33 22 1 4 2 01,0 1 500
K0408.02001112 svart 26 10 33 22 2 1 1 02,0 1 500
K0408.02001122 svart 26 10 33 22 2 1 2 02,0 1 500
K0408.02001212 svart 26 10 33 22 2 2 1 02,0 1 500
K0408.02001222 svart 26 10 33 22 2 2 2 02,0 1 500
K0408.02001312 svart 26 10 33 22 2 3 1 02,0 1 500
K0408.02001322 svart 26 10 33 22 2 3 2 02,0 1 500
K0408.02001412 svart 26 10 33 22 2 4 1 02,0 1 500
K0408.02001422 svart 26 10 33 22 2 4 2 02,0 1 500
K0408.02501112 svart 26 10 33 22 2,5 1 1 02,5 1 500
K0408.02501122 svart 26 10 33 22 25 1 2 02,5 1 500
K0408.02501212 svart 26 10 33 22 2,5 2 1 02,5 1 500
K0408.02501222 svart 26 10 33 22 2,5 2 2 02,5 1 500
K0408.02501312 svart 26 10 33 22 25 3 1 02,5 1 500
K0408.02501322 svart 26 10 33 22 2,5 3 2 02,5 1 500
K0408.02501412 svart 26 10 33 22 2,5 4 1 02,5 1 500
K0408.02501422 svart 26 10 33 22 2,5 4 2 02,5 1 500
K0408.03001112 svart 26 10 33 22 3 1 1 03,0 1 500
K0408.03001122 svart 26 10 33 22 3 1 2 03,0 1 500
K0408.03001212 svart 26 10 33 22 3 2 1 03,0 1 500
K0408.03001222 svart 26 10 33 22 3 2 2 03,0 1 500
K0408.03001312 svart 26 10 33 22 3 3 1 03,0 1 500
K0408.03001322 svart 26 10 33 22 3 3 2 03,0 1 500
K0408.03001412 svart 26 10 33 22 3 4 1 03,0 1 500
K0408.03001422 svart 26 10 33 22 3 4 2 03,0 1 500
K0408.04001112 svart 26 10 33 22 4 1 1 04,0 1 375
K0408.04001122 svart 26 10 33 22 4 1 2 04,0 1 375
K0408.04001212 svart 26 10 33 22 4 2 1 04,0 1 375
K0408.04001222 svart 26 10 33 22 4 2 2 04,0 1 375
K0408.04001312 svart 26 10 33 22 4 3 1 04,0 1 375
K0408.04001322 svart 26 10 33 22 4 3 2 04,0 1 375
K0408.04001412 svart 26 10 33 22 4 4 1 04,0 1 375
K0408.04001422 svart 26 10 33 22 4 4 2 04,0 1 375
K0408.05001112 svart 26 10 33 22 5 1 1 05,0 1 300
K0408.05001122 svart 26 10 33 22 5 1 2 05,0 1 300
K0408.05001212 svart 26 10 33 22 5 2 1 05,0 1 300
K0408.05001222 svart 26 10 33 22 5 2 2 05,0 1 300
K0408.05001312 svart 26 10 33 22 5 3 1 05,0 1 300
K0408.05001322 svart 26 10 33 22 5 3 2 05,0 1 300
K0408.05001412 svart 26 10 33 22 5 4 1 05,0 1 300
K0408.05001422 svart 26 10 33 22 5 4 2 05,0 1 300
K0408.06001112 svart 26 10 33 22 6 1 1 06,0 1 250
K0408.06001122 svart 26 10 33 22 6 1 2 06,0 1 250
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K0408.06001212 svart 26 10 33 22 6 2 1 06,0 1 250
K0408.06001222 svart 26 10 33 22 6 2 2 06,0 1 250
K0408.06001312 svart 26 10 33 22 6 3 1 06,0 1 250
K0408.06001322 svart 26 10 33 22 6 3 2 06,0 1 250
K0408.06001412 svart 26 10 33 22 6 4 1 06,0 1 250
K0408.06001422 svart 26 10 33 22 6 4 2 06,0 1 250
K0408.08001112 svart 26 10 33 22 8 1 1 08,0 1 180
K0408.08001122 svart 26 10 33 22 8 1 2 08,0 1 180
K0408.08001212 svart 26 10 33 22 8 2 1 08,0 1 180
K0408.08001222 svart 26 10 33 22 8 2 2 08,0 1 180
K0408.08001312 svart 26 10 33 22 8 3 1 08,0 1 180
K0408.08001322 svart 26 10 33 22 8 3 2 08,0 1 180
K0408.08001412 svart 26 10 33 22 8 4 1 08,0 1 180
K0408.08001422 svart 26 10 33 22 8 4 2 08,0 1 180
K0408.10001112 svart 26 10 33 22 10 1 1 10,0 1 150
K0408.10001122 svart 26 10 33 22 10 1 2 10,0 1 150
K0408.10001212 svart 26 10 33 22 10 2 1 10,0 1 150
K0408.10001222 svart 26 10 33 22 10 2 2 10,0 1 150
K0408.10001312 svart 26 10 33 22 10 3 1 10,0 1 150
K0408.10001322 svart 26 10 33 22 10 3 2 10,0 1 150
K0408.10001412 svart 26 10 33 22 10 4 1 10,0 1 150
K0408.10001422 svart 26 10 33 22 10 4 2 10,0 1 150
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