Vridreglar i rostfritt stl med T-handtag ﬁ‘l‘

Artikelbeskrivning/produktbilder

- Beskrivnin
Rost g
freil
Material:

Handtag i rostfritt stél 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stal 1.4305.

DR Tunga i rostfritt stal 1.4301.
Utforande:
—. Blank.
M‘ Anmérkning:
| x Vridreglar med T-handtag. Kan anvéandas till hoger eller vianster med en
stangningsrorelse pa 90°. Vridregeln kan installeras formonterad. Levereras med
standard mutter i rostfritt stél. Den lasbara vridregeln levereras med 2 nycklar.
Nyckeln kan tas bort (6ppen och stingd) i bada Iagena. Forslutningen &r likadana
d.v.s. varje 1as kan oppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).
Skyddsklass IP65.
Tungan maste bestéllas separat i onskat utfdrande. Alla tungor kan kombineras med
alla Ias.
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Artikeloversikt
Vridreglar i rostfritt stdl med T-handtag
Bestéllningsnr. Form Manévrering H SW
K1109.1186 A T-handtag 18 27
K1109.2186 B T-grepp lashar 18 27
Tunga for vridregel
Bestéllningsnr. A L
vid huslangd
H=18
K1114.245X180 18 45
K1114.245X200 20 45
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Vridreglar i rostfritt stal med T-handtag

Artikeloversikt
Bestéllningsnr. A L

vid huslangd
H=18

K1114.245X240 24 45
K1114.245X280 28 45
K1114.245X320 32 45
K1114.245X340 34 45
K1114.245X360 36 45
K1114.245X380 38 45
K1114.245X400 40 45
K1114.245X420 42 45
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