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Plattor for justerbara fotter i zinkgods eller rostfritt stal, Form A ﬂ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

- Beskrivning
>
» Material:
/ : Platta i zinkgods eller rostfritt stal 1.4305.
e
Utforande:

Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i blankt rostfritt stal.

Anmérkning:

De justerbara fotterna bestar av en platta och en gingad spindel. Varje platta kan
kombineras med varje spindel.

Passande gangade spindlar, se K0427.
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Ritningar
gD 4
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form Material D A H Belastningsformaga
grundkropp max. kN

K0425.10401 A zink 40 - 18 20
K0425.10451 A zink 45 - 18 25
K0425.10501 A zink 50 - 18 25
K0425.10601 A zink 60 - 18 35
K0425.10801 A zink 80 - 18 35
K0425.11001 A zink 100 - 18 35
K0425.11201 A zink 120 - 18 35
K0425.10602 A rostfritt stal 60 - 18 45
K0425.10802 A rostfritt stal 80 - 18 45
K0425.11002 A rostfritt stal 100 - 18 45
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