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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:
De justerbara fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan
kombineras med varje platta.
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + 30 mm.
(Fotens totalhöjd = L + 30 mm)

Ritningar

Artikelöversikt

Gängade spindlar för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål

Beställningsnr. Material
grundkropp

D1 L SW Belastningsförmåga
max. kN

K0427.120661 stål M12 66 22 7,7
K0427.121001 stål M12 100 22 7,7
K0427.121251 stål M12 125 22 7,7
K0427.121501 stål M12 150 22 7,7
K0427.160661 stål M16 66 22 14,5
K0427.161001 stål M16 100 22 14,5
K0427.161251 stål M16 125 22 14,5
K0427.161501 stål M16 150 22 14,5
K0427.162001 stål M16 200 22 14,5
K0427.201001 stål M20 100 22 24,3
K0427.201251 stål M20 125 22 24,3
K0427.201501 stål M20 150 22 24,3
K0427.202001 stål M20 200 22 24,3
K0427.120662 rostfritt stål M12 66 22 7,7
K0427.121002 rostfritt stål M12 100 22 7,7
K0427.121252 rostfritt stål M12 125 22 7,7
K0427.121502 rostfritt stål M12 150 22 7,7
K0427.160662 rostfritt stål M16 66 22 14,5
K0427.161002 rostfritt stål M16 100 22 14,5
K0427.161252 rostfritt stål M16 125 22 14,5
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D1 L SW Belastningsförmåga
max. kN

K0427.161502 rostfritt stål M16 150 22 14,5
K0427.162002 rostfritt stål M16 200 22 14,5
K0427.201002 rostfritt stål M20 100 22 24,3
K0427.201252 rostfritt stål M20 125 22 24,3
K0427.201502 rostfritt stål M20 150 22 24,3
K0427.202002 rostfritt stål M20 200 22 24,3


