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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Plugg i glasfiberförstärkt termoplast.
Gänginsats av mässing.

Utförande:
Plugg svart. Gänginsats förnicklad.

Anmärkning:
Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på
fyrkantsrör.

Ritningar
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Beställningsnr. A B C L S Passar till
fyrkantsrör

Belastningsförmåga
max. kN

K0430.103015 M10 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.123015 M12 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.143015 M14 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.163015 M16 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.103020 M10 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.123020 M12 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.143020 M14 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.163020 M16 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.104015 M10 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.124015 M12 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.144015 M14 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.164015 M16 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.204015 M20 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.104020 M10 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.124020 M12 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.144020 M14 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.164020 M16 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.204020 M20 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.104025 M10 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.124025 M12 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.144025 M14 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.164025 M16 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.204025 M20 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.104030 M10 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.124030 M12 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.144030 M14 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.164030 M16 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.204030 M20 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.104040 M10 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.124040 M12 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.144040 M14 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.164040 M16 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.204040 M20 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.125015 M12 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.145015 M14 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.165015 M16 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.205015 M20 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.125020 M12 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.145020 M14 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.165020 M16 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.205020 M20 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.125025 M12 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.145025 M14 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.165025 M16 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.205025 M20 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.125030 M12 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.145030 M14 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.165030 M16 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.205030 M20 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.125040 M12 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.145040 M14 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.165040 M16 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.205040 M20 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.146020 M14 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.166020 M16 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.206020 M20 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.146030 M14 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.166030 M16 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.206030 M20 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.146040 M14 60 52,5 55 45 60 x 4 12
K0430.166040 M16 60 52,5 55 45 60 x 4 12
K0430.206040 M20 60 52,5 55 45 60 x 4 12
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