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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i termoplast polyamid.

Utförande:
Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande,
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C,
lösningsmedelbeständigt men inte alkoholbeständigt.
Packning asbestfri.

På begäran:
Gummitätning (NBR).

Ritningsinformation:
1) Packning

Ritningar

Artikelöversikt

Oljenivåglas välvda

Beställningsnr. D D1 D2 L L1 SW Åtdragnings-
moment
max. Nm

K0447.22038 22 G3/8 15 14 10 19 8
K0447.28012 28 G1/2 20 17 10 24 12
K0447.35034 35 G3/4 25 20 10 30 16
K0447.42100 42 G1 31 24 10,5 36 20


