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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material, utförande:
1. Hus kromstål.

2. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm. Luftflöde upp till 720 l/min.

3. Packning kork.

4. Monteringsfläns med låsskruvar, bajonettlås.

5. Packning kork.

6. Kedja mässing, förnicklad.

7. Påfyllningssil stål, förzinkat.

Anmärkning:
Påfyllningsrören levereras med tätningar och låsskruvar (M5).

Ej lämpliga för vattenbehållare.

Ritningar
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Artikelöversikt

Påfyllningsrör

Beställningsnr. Utförande 1 D D1 D2 D3 D4 D5 L L1

K0471.45 utan kedja 46,5 27,5 52 25 41,3 6 (3x) 43 66
K0471.77 med kedja 80 49 83 44 71,5 6 (6x) 57 80


