Rorkopplingar, ledstycke plast, med utvandig kugg ﬁqt

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stal.

Anmérkning:

Rodrkopplingen Ledstycke med utvandig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med
invandig kugg (0484, K0486 eller K0487) till ett ledstycke.

Grundstorleken for runda rér ar @18 mm resp. @30 mm. Fér smalare ror eller vid
overgang fran runda ror till fyrkantsror kan reduceringshylsorna K0492 anvéndas.

Montage:

K0485.18 kan byggas ihop med skruvforbindningen M6-DIN985 (K1148) och M6x18
DIN 6912 (K1160) med K0484.18.

K0485.30 kan byggas ihop med skruvforbindningen M8-DIN985 (K1148) och M8x25
DIN 6912 (K1160) med K0484.30.

Pa begéran:
Spannspak i plast for fastsattning.

Tillbehor:
- Reduceringshylsor K0492
- Runda rdr och fyrkantsror K0493
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Artikeloversikt

Rorkopplingar ledstycke, plast, med utvindig kugg
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Rorkopplingar, ledstycke plast, med utvandig kugg

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. A C D E F G H K L M P R S T
K0485.18 18 9,9 61 25 75 26,5 59 30 575 45 21 34 M6x18 M6-DIN 985
K0485.30 30 165 81 40 11 415 65 45 88 68 28,5 52,5 M8x25 M8-DIN 985
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