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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.

Utförande:
Stål förzinkat.
Aluminium ljust anodiserat.

Anmärkning:
Tillverkningstoleranserna för fyrkantsrör är individuellt anpassade för
rörkopplingssystemet.

* Solitt material.

På begäran:
- Rör i rostfritt stål
- Kundspecifika längder

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

Beteckning D1 D2 L

K0493.4120X500 stål 20 x 20 x 1 20 ±0,3 18 500
K0493.4120X1000 stål 20 x 20 x 1 20 ±0,3 18 1000
K0493.4120X2000 stål 20 x 20 x 1 20 ±0,3 18 2000
K0493.4125X500 stål 25 x 25 x 1,5 25 ±0,3 22 500
K0493.4125X1000 stål 25 x 25 x 1,5 25 ±0,3 22 1000
K0493.4125X2000 stål 25 x 25 x 1,5 25 ±0,3 22 2000
K0493.4130X500 stål 30 x 30 x 2 30 ±0,3 26 500
K0493.4130X1000 stål 30 x 30 x 2 30 ±0,3 26 1000
K0493.4130X2000 stål 30 x 30 x 2 30 ±0,3 26 2000
K0493.4140X500 stål 40 x 40 x 3 40 ±0,4 34 500
K0493.4140X1000 stål 40 x 40 x 3 40 ±0,4 34 1000
K0493.4140X2000 stål 40 x 40 x 3 40 ±0,4 34 2000
K0493.4210X500 aluminium 10 x 10 10* - 500
K0493.4210X1000 aluminium 10 x 10 10* - 1000
K0493.4210X2000 aluminium 10 x 10 10* - 2000
K0493.4220X500 aluminium 20 x 20 x 1,5 20 ±0,2 17 500
K0493.4220X1000 aluminium 20 x 20 x 1,5 20 ±0,2 17 1000



K0493_V
Fyrkantsrör

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

Beteckning D1 D2 L

K0493.4220X2000 aluminium 20 x 20 x 1,5 20 ±0,2 17 2000
K0493.4230X500 aluminium 30 x 30 x 2 30 ±0,2 26 500
K0493.4230X1000 aluminium 30 x 30 x 2 30 ±0,2 26 1000
K0493.4230X2000 aluminium 30 x 30 x 2 30 ±0,2 26 2000
K0493.4240X500 aluminium 40 x 40 x 4 40 ±0,3 32 500
K0493.4240X1000 aluminium 40 x 40 x 4 40 ±0,3 32 1000
K0493.4240X2000 aluminium 40 x 40 x 4 40 ±0,3 32 2000


