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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material, utförande:
Precisionsrör enligt DIN EN 10305, rostfritt stål 1.4301.
Vid typ E 18 förzinkat stål.
Trapetsgängad spindel i stål, högergänga, rullad.

Anmärkning:
Medelvarvtal, självhämmande.

På begäran:
Vänstergänga, utförande i rostfritt stål, 2 drivtappar, ytterligare rörelser eller
handrattar.

Tillbehör:
- Styrningar K0496, K0497, K0498, K0499
- Rörkopplingssystemets klämstycken

Ritningar

Artikelöversikt

Linjärenheter

Beställningsnr. Utförande 1 Typ E Spindel L Slag
S

B D1 J L1 L2 M P1
Passkil

DIN 6885

V1

K0495.300001X300 med glidlager 30 Tr 14x3 300 100 30 8 h8 38 26 100 28 2 x 2 x 20 M4x8
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Utförande 1 Typ E Spindel L Slag
S

B D1 J L1 L2 M P1
Passkil

DIN 6885

V1

K0495.300001X500 med glidlager 30 Tr 14x3 500 300 30 8 h8 38 26 100 28 2 x 2 x 20 M4x8
K0495.300001X800 med glidlager 30 Tr 14x3 800 600 30 8 h8 38 26 100 28 2 x 2 x 20 M4x8
K0495.400001X300 med glidlager 40 Tr 20x4 300 91 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.400001X500 med glidlager 40 Tr 20x4 500 291 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.400001X800 med glidlager 40 Tr 20x4 800 591 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10

K0495.400001X1000 med glidlager 40 Tr 20x4 1000 791 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.500001X500 med glidlager 50 Tr 20x4 500 265 50 12 h8 63 38 117,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.500001X800 med glidlager 50 Tr 20x4 800 565 50 12 h8 63 38 117,5 44 4 x 4 x 32 M6x10

K0495.500001X1000 med glidlager 50 Tr 20x4 1000 765 50 12 h8 63 38 117,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.180101X300 med kullager 18 Tr 10x2 300 145 18 6 h9 24 17 77,5 18 2 x 2 x 12 M3x5
K0495.180101X500 med kullager 18 Tr 10x2 500 345 18 6 h9 24 17 77,5 18 2 x 2 x 12 M3x5
K0495.300101X300 med kullager 30 Tr 14x3 300 100 30 8 h8 38 26 100 28 2 x 2 x 20 M4x8
K0495.300101X500 med kullager 30 Tr 14x3 500 300 30 8 h8 38 26 100 28 2 x 2 x 20 M4x8
K0495.300101X800 med kullager 30 Tr 14x3 800 600 30 8 h8 38 26 100 28 2 x 2 x 20 M4x8
K0495.400101X300 med kullager 40 Tr 20x4 300 91 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.400101X500 med kullager 40 Tr 20x4 500 291 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.400101X800 med kullager 40 Tr 20x4 800 591 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10

K0495.400101X1000 med kullager 40 Tr 20x4 1000 791 40 12 h8 55 38 104,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.500101X500 med kullager 50 Tr 20x4 500 265 50 12 h8 63 38 117,5 44 4 x 4 x 32 M6x10
K0495.500101X800 med kullager 50 Tr 20x4 800 565 50 12 h8 63 38 117,5 44 4 x 4 x 32 M6x10

K0495.500101X1000 med kullager 50 Tr 20x4 1000 765 50 12 h8 63 38 117,5 44 4 x 4 x 32 M6x10


